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CF SERIES

CF型傾斜コントロールボックス

①

②

④ ③

⑤

⑥⑦

特 徴
●操作しやすい10°の傾斜角でスッキリしたデザイン
です。

●パネル構造は、ネジ止めとハメ込みになっており、
どちらでもフロントとして使えます。又、平板です
ので、加工が容易です。

●側板は、難燃性ABS樹脂（UL94V－0)、フレームに
はアルミ押出材を使用しておりますので軽量です。

●ハリ付ゴム足ですから任意の位置に取付けできます。

構 成 内 容 ●構成部品図はカタログ2－45P～48Pを参照下さい。

照　番 名　　　称 個　数 材　　　質 色／表面処理
1 側板 2 難燃性ABS 黒・グレー／シボ
2 フロントフレーム 1 A6063S－T5 黒・シルバーアルマイト
3 リヤフレーム 1 A6063S－T5 黒・シルバーアルマイト

4 ハメ込みパネル 1
A1100P－H24 t1.5 カラーアルミ黒
A1050P－H24 t1.5 HL シルバーアルマイト

5 ネジ止めパネル 1
A1100P－H24 t1.5 カラーアルミ黒
A1050P－H24 t1.5 HL シルバーアルマイト

6 取付ビス 1set 鉄 三価黒クローメイト・ニッケルメッキ
7 ゴム足 4 天然ゴム（B－P41 ～ P43） 黒

●ハメ込みパネル・ネジ止めパネル片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。
機 種 内 容
型　　番 W H1 H2 D a ゴム足 自重（㎏）

CF  7－11 □  70 28.4 48.3 111  57 B－P41 0.15
CF 11－11 □ 110 28.4 48.3 111  97 B－P41 0.21
CF 16－11 □ 160 28.4 48.3 111 147 B－P42 0.29
CF 22－11 □ 220 28.4 48.3 111 207 B－P42 0.38
CF 28－11 □ 280 28.4 48.3 111 267 B－P42 0.47
CF 12－18 □ 120 32.4 66.2 181.3 104 B－P43 0.38
CF 18－18 □ 180 32.4 66.2 181.3 164 B－P43 0.53
CF 27－18 □ 270 32.4 66.2 181.3 254 B－P43 0.76
CF 35－18 □ 350 32.4 66.2 181.3 334 B－P43 0.97
CF 43－18 □ 430 32.4 66.2 181.3 414 B－P43 1.17

標準価格 価－6P～7P標準価格 価－6P～7P
●CFシリーズのご注文の際には末尾□にBB又はGSの色仕様をつけて下さい。

型　　番 W H1 H2 D a ゴム足 自重（㎏）
CF 15－23 □ 150 39.6 79.7 230.9 131 B－P43 0.52
CF 21－23 □ 210 39.6 79.7 230.9 191 B－P43 0.7 
CF 27－23 □ 270 39.6 79.7 230.9 251 B－P43 0.88
CF 36－23 □ 360 39.6 79.7 230.9 341 B－P43 1.14
CF 45－23 □ 450 39.6 79.7 230.9 431 B－P43 1.41
CF 21－28 □ 210 49.8 98.6 281 191 B－P43 0.93
CF 28－28 □ 280 49.8 98.6 281 261 B－P43 1.17
CF 36－28 □ 360 49.8 98.6 281 341 B－P43 1.46
CF 45－28 □ 450 49.8 98.6 281 431 B－P43 1.77

●カスタム製品（穴加工・シルク印刷・塗装）についてはP15－1～17をご覧下さい。
●CADデータ（DXF/DWG）でご依頼いただくと1000円割引、リピート注文品は5%割引致します。
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CF外観寸法図
CF SERIESCF□－11シリーズ

CF□－18シリーズ
（　）内の数値は、CF□－11シリーズの数値になります。

CF□－11シリーズ
付属ビス：M3×5座付丸皿三価黒クローメイト×4
 M3×5座付丸皿ニッケル×4
 M3×10皿三価黒クローメイト×8

CF□－18シリーズ
付属ビス：M3×5座付丸皿三価黒クローメイト×4
 M3×5座付丸皿ニッケル×4
 M4×12皿三価黒クローメイト×8

CF□－23シリーズ
付属ビス：M3×5座付丸皿三価黒クローメイト×4
 M3×5座付丸皿ニッケル×4
 M4×12皿三価黒クローメイト×8

CF□－28シリーズ
付属ビス：M3×5座付丸皿三価黒クローメイト×4
 M3×5座付丸皿ニッケル×4
 M4×12皿三価黒クローメイト×8

CF□－23シリーズ

CF□－28シリーズ
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230 4-M4用サラ穴
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構成部品図 CF

CF□－11側板

CF□－18側板

CF□－23側板

部 品 内 容 ●UL94V－0

仕　　様 材　　質 色／表面処理
B 難燃性ABS 黒／シボ　　
G 難燃性ABS グレー／シボ
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280 4-M4用サラ穴
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CF 構成部品図

CF□－28側板

CFハメ込み・ネジ止めパネル
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ハメ込みパネル
ケース型番 W D
CF 7－11  57  95.5
CF11－11  97  95.5
CF16－11 147  95.5
CF22－11 207  95.5
CF28－11 267  95.5
CF12－18 104 161.8
CF18－18 164 161.8
CF27－18 254 161.8
CF35－18 334 161.8
CF43－18 414 161.8
CF15－23 131 208.2
CF21－23 191 208.2
CF27－23 251 208.2
CF36－23 341 208.2
CF45－23 431 208.2
CF21－28 191 258.4
CF28－28 261 258.4
CF36－28 341 258.4
CF45－28 431 258.4

ネジ止めパネル
ケース型番 W D
CF 7－11  56.8  95.3
CF11－11  96.8  95.3
CF16－11 146.8  95.3
CF22－11 206.8  95.3
CF28－11 266.8  95.3
CF12－18 103.8 161.6
CF18－18 163.8 161.6
CF27－18 253.8 161.6
CF35－18 333.8 161.6
CF43－18 413.8 161.6
CF15－23 130.8 208
CF21－23 190.8 208
CF27－23 250.8 208
CF36－23 340.8 208
CF45－23 430.8 208
CF21－28 190.8 258.2
CF28－28 260.8 258.2
CF36－28 340.8 258.2
CF45－28 430.8 258.2

部 品 内 容
仕　　様 材　　質 色／表面処理
B A1100P－H24 カラーアルミ黒
S A1050P－H24 HLシルバーアルマイト
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構成部品図 CF

CF□－11フロントフレーム CF□－11リヤフレーム

CF□－18フロントフレーム CF□－18リヤフレーム
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部 品 内 容
仕　　様 材　　質 色／表面処理
B A6063S－T5 黒アルマイト
S A6063S－T5 シルバーアルマイト

ケース型番 ℓ
CF 7－11  57
CF11－11  97
CF16－11 147
CF22－11 207
CF28－11 267

部 品 内 容
仕　　様 材　　質 色／表面処理
B A6063S－T5 黒アルマイト
S A6063S－T5 シルバーアルマイト

ケース型番 ℓ
CF12－18 104
CF18－18 164
CF27－18 254
CF35－18 334
CF43－18 414
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CF 構成部品図

CF□－23フロントフレーム CF□－23リヤフレーム

CF□－28フロントフレーム CF□－28リヤフレーム
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部 品 内 容
仕　　様 材　　質 色／表面処理
B A6063S－T5 黒アルマイト
S A6063S－T5 シルバーアルマイト

ケース型番 ℓ
CF15－23 131
CF21－23 191
CF27－23 251
CF36－23 341
CF45－23 431

部 品 内 容
仕　　様 材　　質 色／表面処理
B A6063S－T5 黒アルマイト
S A6063S－T5 シルバーアルマイト

ケース型番 ℓ
CF21－28 191
CF28－28 261
CF36－28 341
CF45－28 431



2－ 51

目目

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

1313

1414

1515

技技

価価

型番目次・
Photo INDEX

アルミサッシ
ケース

アルミフレーム
ケース

フリーサイズ
メタルケース

メタルケース

プラスチック
ケース／DIN
レールケース

電池ボックス／
電池ホルダー

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ
ダイキャスト／

ステンレスボックス

システムケース
／サブラック

ラックケース

棚板／
ラックパネル

シールド対策／
熱対策部品

アクセサリー／
プリント基板

機構材

カスタム製品

技術資料

標準価格表

アルミフレームケースの追加工について
お客様仕様のケース追加工を１個から短納期で承ります。

参考使用例

見 積 り 依 頼 ・ 図 面 送 付

受 注

アルミフレームケースの選択

部 品 取 付 ／ プ ラ ス 実 働 1 日

★カタログからお客様の仕様に合うケースをお選び下さい。

★受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。

★見積りは加工内容・数量を明記し、加工図面を添えてお送り下さい。
　図面は手書きスケッチ図でも構いません。

通常納期
実働3日目発送

スーパー納期
実働1日目発送

通常納期
実働6日目発送

スーパー納期
実働4日目発送

通常納期
実働8日目発送

スーパー納期
実働5日目発送

通常納期
実働10日目発送

スーパー納期
実働6日目発送

追 加 工

塗 装

シ ル ク 印 刷塗 装シ ル ク 印 刷追 加 工 の み

●詳細の加工内容・加工方法・CADデータのご利用についてはP15－1～17をご覧下さい。
●納期は基準日です。内容、数量、標準品の在庫状況によって変わることがあります。
●カスタム製品のご質問やご相談・見積依頼はカスタム営業部までお問合わせ下さい。

　カスタム営業部　TEL：048-222-7640　FAX：048-222-7652　E-MAIL：custom@takachi-el.co.jp


