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Cable negro FLEXIBLE BK 
con triple certificación RS 

PRO, 16mm² CSA, 600V, 95A, 
25m 

RS Código RS: 516-8016       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Temperatura de 
funcionamiento 
máxima de 70 °C. 

 

• Una tensión nominal 
de 600 / 1.000 V. 

 

• Disponible en 
longitudes de 25m 
mm y 100m mm 

 

• Diseño de cable de 
un núcleo 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS PRO presenta una gama de cables de triple certificación de alta calidad y excelente relación 
calidad-precio. Fabricados con un conductor de cobre templado de alta calidad y aislados con PVC 
(cloruro de polivinilo), estos cables de triple certificación son una solución fantástica para usar en 
paneles de control y otros tipos de equipos eléctricos.  

 

 

 

Tipo    FLEXIBLE BK    

Triple certificación Sí 

Color de la funda Negro      

Comportamiento del fuego Pirorretardante  

Aplicaciones 

Armarios eléctricos, instalaciones eléctricas industriales, 
pequeños dispositivos electrónicos, paneles de relés e 
instrumentación, medición de control, arrancadores de 
motor  

    

 

 

Tensión nominal  600V ,1000V 

Corriente nominal 95A   

Material del conductor Cobre templado  

Material aislante   PVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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Longitud 25m 

Área de sección transversal 16mm2  

Diámetro exterior 9mm  

Calibre de cable americano 5  

Filamentos de núcleo 126/0.4mm  

Tamaño de los filamentos 0,4mm      

Espesor de pared de aislamiento 1mm 

 

 

 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

70°C   

  

 

 

Cumplimiento/Certificaciones CSA, certificado de conformidad RoHS 

Se cumplen los estándares  BS 6 

  

   

 

 

 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de 

funcionamiento 
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