Transportkoffer und Geratekoffer 'R

MERKMALE

SRS Wasserdichtes

Kniehebeldichtunge

n verhindern, dass Kunststoffgehause von RS

sich Ihr Koffer

unanstandig 6ffnet PI‘O, 420 X 500 X 175 mm

Der Gummigriff
bietet guten Halt und
eine komfortable

Handhabung

Die FuRRe an den
Gehéausen
ermdglichen das
Stapeln Sie sicher

Spritzguss aus &
Polypropylen & | ' l

Schaumstoffeinséatz
e |

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

RS Components - Dieses Produkt kénnen Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen Seite 1 Von
414



Transportkoffer und Geratekoffer

Produktbeschreibung

Spritzgusskoffer von RS PRO Heavy bieten ein einzigartiges Aussehen mit klaren Linien und
stilvollen Funktionen. Das HEAVY-Gehause erhéht seine Haltbarkeit durch eine doppelte
Wandkonstruktion, doppeltwirkende Verriegelungen und ein konstantes Stiftscharnier fur
Anwendungen, die zusatzliche Festigkeit erfordern

Allgemeine Spezifikationen

Material

Schaumstoff

Wasserdicht oder wasserdicht
Rader

Farbe

Teiler

Oberflache

Verriegelbar

Zertifizierung fur Gefahrenbereiche
Materialtyp

Anwendungen

Rackschiene

PP

Ja

Ja

Nein

Grau

Ja

Strukturiert; glatt
Nein

ATEX; Klasse |

Kunststoff

Musikinstrumente; Werkzeuge; Kabelgerate; Foto-
und Kameraausrustung; Prufgerate;
Komponentenaufbewahrung, Elektronik, Audio/Video-
Gerate

Ja
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Mechanische Spezifikationen

Innenhdhe

Interne Breite
Interne Tiefe
Innenabmessungen
AuRere Hohe
Aulenbreite
Aul3entiefe
Aullenabmessungen
Gewicht

Bis zu

Volumen

Dicke von Aluminiumblech
Verstarkt

LID

Betriebsumgebungsspezifikationen

Temperatur

Schutzkategorie

IP-Schutzart

Zulassungen

Konformitéat/Zertifizierung

319mm

459mm

160mm
319x459x160mm
420mm

500mm

175mm
420x500x175mm
3.1; 8; 20kg

40kg

239

Imm

3

45mm

-20 bis 80 °C.

IP54; IP65; IP67; IPX5

CE/UR/CUR
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