TRACO
POWER

Industrieschaltnetzteile
TCL Serie 24 - 120 Watt

Merkmale

Kompaktes Kunststoffgehduse

Lieferbar mit Schraubklemmen
oder Federkraftklemmen

Aufrastbar auf DIN-Schiene

Universal-Netzeingang 85-264 VAC, 50/60 Hz
Standardmodelle mit 12, 24 und 48 VDC

Ausgangsspannung einstellbar

DC-OK Signal

Niedrige Restwelligkeit
Uberlast- und KurzschluBschutz
Parallelbetrieb méglich

Weltweite Sicherheitszulassungen

3 Jahre Garantie

oy
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Die TRACOPOWER TCL Serie ist eine neue Generation von Industrie-
schaltnetzteilen mit einem vorziglichen Preis-/Leistungsverhdltnis.
Genau regulierte Ausgangsspannungen und eine hohe EMV-Stor-
festigkeit gewdhrleisten den sicheren Betrieb auch bei sensiblen
Lastbedingungen und kostenkritischen Applikationen im Industrie-,
Maschinen- und Anlagenbau. Kompakte Bauform, geringes Ge-
wicht, einfache Aufschapptechnik auf DIN-Schiene und zwei An-
schlussmaglichkeiten sind weitere Merkmale dieser Stromversorgun-
gen. Die TCL Serie besitzt alle wichtigen Sicherheitsstandards fir
Europa (EN60950, EN50178), Nordamerika (UL/cUL60950,
UL508C, gelistet) oder weltweit (CB-Report nach [EC60950).

Modelle

Bestellnummer Eingangsspan- Ausgangsleistung |*Ausgangsspannung| Ausgangsstrom Anschluss
nungsbereich max. nom. max.
TCL 024-124 24 W 24 VDC 1.0A
TCL 060-112 12 VDC 40A Schraubklemmen
TCL 060-124 60 W 24 VDC 25A
TCL 060-148 48 VDC 1.25A
TCL 120-112 120 W 12 VDC 8.0A
TCL 120-124 85-264 VAC 24 VDC 50A
Universaleingang
TCL024-124C 50 / 60 He 24W 24VDC 1.0A
TCL 060-112C 12 VDC 40A
TCL 060-124C 60 W 24 VDC 25A Federkraftklemmen
TCL 060-148C 48 VDC 1.25A
TCL 120-112C 120W 12 VDC 8.0A
TCL 120-124C 24 VDC 50A

*Ausgang einstellbar
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TRACO
POWER

Industrieschaltnetzteile
TCL Serie 24 - 120 Watt

Eingangsspezifikationen

Eingangsspannungsbereich
leistungsreduktion bei Befrieb zwischen 85...93 VAC/85...130 VDC:

85...264 VAC / 85...375 VDC
15 % fir TCL 60 / 120 Modelle
20 % fir TCL 24 Modelle

Netzfrequenz 47 — 63 Hz
Netzriickwirkung EN 61000-3-2 Klasse A
Eingangsstrom bei Vollast (ryp.) 115 VAC 230 VAC
TCL 24 Modelle  0.35 A 0.2A
TCL 60 Modelle 1.2A 0.6 A
TCL 120 Modelle 2.0 A 1.0A
Externe Eingangssicherung TCL 24 Modelle 5.0 A
(Charakteristik C oder trage) TCL 60 Modelle 50A
TCL 120 Modelle  10.0 A

Ausgangsspezifikationen

Einstellbereich der Aussgangspannung 12 VDC Modelle 12 -15VDC
(Potentiometer auf der Frontseite) 24 VDC Modelle 24 - 28 VDC

48 VDC Modelle 48 - 56 VDC
Regelabweichung (10 bis 90 % Lastwechsel) 2.5% (1 % bei TCLOO-112)
Restwelligkeit (20 MHz Bandbreite) < 50 mV pk-pk

Elektronischer Kurzschluf3schutz

Strombegrenzung bei 120 % typ.
(Konstantstrom, autom. Neustart.

TCL 24 Modelle: Foldback, autom. Neustart.)

Parallelbetrieb

Ausgangsstrom-Charakteristik geeignet fir
Parallelbetrieb von max. 5 Netzteilen

Uberspannungsschutz, Triggerpunkt bei 12 / 24 VDC Modelle < 40 VDC
48 VDC Modelle < 60 VDC
Uberbriickungszeit 115 VAC 230 VAC
min. 15 ms min. 125 ms
DC-OK Signal [nur bei TCL 60 & TCL 120) Schaltpunkt Ausgangssignal
(Bezug — Vaus)
12 VDC Modelle >11V 11.0V £1.0V / 60 mA max.
24VDC Modelle  >22V 22.0V £2.0V / 30 mA max.
48 VDC Modelle > 44V 44.0V 4.0V / 15 mA max.

Allgemeine Spezifikationen

— Betrieb
—Lagerung (nicht in Betrieb)

Temperaturbereich

- 10 °C...+ 70 °C max.
-25°C..+85°C

bei 93...132 VAC 0. 130...187 VDC Betrieb
bei 187..264 AC o. 265...375 DC Befrieb
bei 85...130 VDC Retrieb

Leistungsreduktion

1.1 % /K oberhalb 40 °C
1.7 % /K oberhalb 50 °C
1.3 % /K oberhalb 30 °C

Alle Spezifikationen bei Nominal-Eingangsspannung, Vollast und +25°C nach Aufwérmzeit, ausgen. anders spezifiziert.
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Industrieschaltnetzteile
TCL Serie 24 - 120 Watt

Allgemeine Spezifikationen

Luftfeuchtigkeit (nicht betauend)

95 % rel. H max.

Temperaturkoeffizient

0.02 % /K

Schaltfrequenz

55-180 kHz abhéingig von der Last

(Pulsfrequenzmodulation)

Wirkungsgrad 88 % typ.
Isolation nach IEC/EN 60950, UL 60950,
UL 508, EN 50178, EN 60204, EN 61558-2-8
Zuverlassigkeit, kalkulierte MTBF bei 25°C TCL 24 Modelle > 2.68 Mio Std.
(gemass IEC-1709) TCL 60 Modelle > 2.94 Mio Std.
TCL 120 Modelle > 1.62 Mio Std.
Sicherheitsstandards IEC 60950, EN 60950 (Ausgang SELV),

UL 60950, UL 508, EN 50178,
EN 60204, EN 61558-2-8.
- NEC class 2 (Nur TCL 60 Modelle)

Sicherheitsgenehmigungen (TCL 24 Modelle in Bearbeitung)

UL/cUL 60950 anerkannt, File E181381
UL 508C gelistet, File E210002
CB-Report nach [EC 60950

Elekiromagnetische Vertréglichkeit (EMV), Ausstrahlung

EN 61000-6-3

Elektromagnetische Vertréiglichkeit (EMV), Storfestigkeit

EN 61000-6-2

Schutzklasse Schutzgrad 1
Gehduseschutzart IP 20 (IEC 60529)
Gehdgusematerial Kunststoff FR2010-110C (UL 94V-0 Klasse)
Montageart 35 mm DIN-Schiene EN 50022
(aufrastbar)
oder Wandmontage (Adapter liegt bei)
Optionen Ausgangscharakteristik fir Batterieladung

auf Anfrage (Bestellbezeichnung H)

Alle Spezifikationen bei Nominal-Eingangsspannung, Vollast und +25°C nach Aufwérmzeit, ausgen. anders spezifiziert.
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TRACO Industrieschalinetzteile
POWER TCL Serie 24 - 120 Watt

Gehduseabmessungen mm (inches)
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Alle Spezifikationen bei Nominal-Eingangsspannung, Vollast und +25°C nach Aufwérmzeit, ausgen. anders spezifiziert.
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TRACO
POWER

TCL Serie

Industrieschaltnetzteile
24 - 120 Watt

Gehauseabmessungen mm (inches)
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Technische Anderungen vorbehalten.
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