Funktionsgeneratoren und Zahler 'R

MERKMALE

Grofe S PRO AFG21225

Freguenzbereiche

Funktionsgenerator und
1szAqu65un_g im Zahler 25 MHZ (SIHUSWE”E)
gesamten Bereich USB

Integrierter Standard
120 MSa/s, 10 Bit, 4
kpts

Echter Zweikanal-
Ausgang - CH2
bietet die gleichen
Eigenschaften wie
CH1

Zweikanal
unterstutzt
Kopplung, Tracking

1% -99 %
einstellbarer
Arbeitszyklus

Benutzerfreundliche
Oberflache

Integrierter
Standard-
AM/FM/PM/FSK/SUM
/Sweep/Burst- und

F ahl . : : L
requenzzanter Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in

allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Funktionsgeneratoren und Zahler

Produktbeschreibung

Der RS Pro AFG-21225 ist ein zweikanaliger Arbitrarfunktionsgenerator auf Basisebene, der
Uberlegene Funktionen seiner Klasse bietet. Die beiden Kanale sind dhnlich ausgestattet, um Dual-
Signal-Anwendungen wie Differenzialsignalisierung oder 1Q-Modulation aufzunehmen. Sie kénnen
entweder in unabhangiger oder korrelierter Konfiguration (Paar, Tracking, Phase) verwendet werden.
Es gibt vier Mdglichkeiten, wie das AFG-21225 benutzerdefinierte beliebige Signalformen erzeugen
kann: Bearbeitung von Signalformen Uber PC-Software; Punkt-flr-Punkt-Bearbeitung auf dem Panel;
Laden von CSV-Dateien; Laden erfasster Signalformen aus RS Pro Oszilloskopen der Serie IDS. Das

AFG-21225 verfugt tber ein 3,5-Zoll-LCD, das die Betriebsinformationen anzeigt, einschliel3lich der
echten Wellenform, die am Ausgang dargestellt wird. Benutzerfreundlichkeit und hervorragende
Kosteneffizienz machen den AFG-21225 zu einem Instrument der Wabhl, das nicht nur aus
praktischen Uberlegungen, sondern auch fiir Fahigkeiten geeignet ist, die den Entwicklungsprozess

beschleunigen kdnnen.

Allgemeine

Modellnummer AFG-21225
. Sinus, Rechteck, Rampe, Impuls, Rauschen, ARB-
Signalformtypen )
Signalform
Anzahl der Kandle 2
Anzeigetyp 3,5-Zoll-TFT-LCD
Frequen_zbfere_lch (Rechteck-, Impuls- 1 Hz ~ 25MHz
und Arbitrarsignalform)
Zeitbasisgenauigkeit +1count
Eingangsimpedanz 1k /1pf

Ausgangsimpedanz
Digitale Frequenz

50 typisch (fest); > 10 M (Ausgang deaktiviert)
Ja

Digitale Amplitude und Offset Ja
Interne Linear- und Ja
Protokollschleifarbeiten

Variable Abtabis Ja
FM-Modulation Ja
Interne und externe Ja

Amplitudenmodulation

Speichern/ABRUFEN 10 Gruppen von Einstellungs-Speicherplatzen
Schnittstellentyp USB (Host und Gerat)

Anwendungen In der Regel in Bereichen wie: Bildung, Basic Industrial
Arbitrarfunktion

Abtastrate 120MSa/s

Wiederholrate 60MHz

Signalformlange 4K-Punkt

Amplitudenauflésung 10 bit
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Funktionsgeneratoren und Zahler 'R

Frequenzeigenschaften

Signaltyp Bereich Auflésung Genauigkeit
Sinus 1 Hz ~ 25MHz 1 uHz +20ppm
Vierkant 1 Hz ~ 25MHz 1 yHz +20ppm
Rampe (dreieckig) 1MHz 1 uHz +20ppm

Ausgangseigenschaften

Bereich 1 mVpp~10 Vpp (in 50), 2 mVpp~20 Vpp (offener Stromkreis)
Genauigkeit 12 % der Einstellung £1 mVpp (bei 1 kHz, > 10 mVpp, into 50Q)
Amplitude Auflésung 1 mV oder 3 Stellen
Ebenheit +1 % (0,1 dB) 100 kHz, +3 % (0,_3 dB) 5 MHz, +5 % (0,4 dB) 12
MHz, £10 % (0,9 dB) 25 MHz (Sinuswelle relativ zu 1 kHz
Einheiten VPP, V eff, dBm
%5 Vpk ac+dc (in 50); +10 Vpk ac+dc (offener Stromkreis); 2,5 Vpk
Bereich ac+dc (in 50) fur Q 20 MHz~25 MHz £5 Vpk ac+dc (offener
Versatz Stromkreis) fur 20 MHz~25 MHz
Genauigkeit 2 % der Einstellung + 5 mV+ 0,5 % der Amplitude (into 50Q)
Signalform Impedanz 50 typisch (fest); > 19 M (Ausgang deaktiviert
ausgang Schutz Kurzschlussschutz; Uberlastrelais deaktiviert automatisch den
Hauptausgang

Sinuswelleneigenschaften

-55 dBc DC ~ 200 kHz, Ampl > 0,1 Vss; -50 dBc 200
kHz ~ 1 MHz, Ampl > 0,1 Vpp

-35dBc 1 MHz ~ 5 MHz, Ampl > 0,1 Vss; -30 dBc 5
MHz ~ 25 MHz, Ampl > 0,1 Vpp

Harmonische Verzerrung

Rechteckwelleneigenschafte

Anstiegs-/Abfallzeit < 25 ns bei maximaler Leistung (bei 50 Last)
Uberschwingen < 5%
Asymmetrie 1 % des Zeitraums+5 ns
[/ 0, . 0/~ 0, . 0
Variabler Arbeitszyklus 1.0%~99% 100kHz ; 10.0%~90.0% 1MHz ; 50.0%
25MHz
Rampeneigenschaften
Linearitat < 0,1 % der Peak Output
Variable Symmetrie 0 % bis 100 % (0,1 % Auflésung)
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Funktionsgeneratoren und Zahler

Modulationseigenschaften

Parameter Am FM
Tragerformen ilrr;)us, Rechteck, Rampe, Impuls, Sinus, Vierkant, Rampe
Modulierende Sinus, Rechteck, Dreieck, Sinus, Rechteck, Dreieck,
Wellenformen Hochrampe, Dnramp Hochrampe, Dnramp
Modulierende 2 mHz ~ 20 kHz (INT); DC ~ 20 N _ N
Frequenz KHz (EXT) 2 mHz ~ 20 kHz (); DC ~ 20 kHz ()
Tiefe 0% ~ 120.0% -
Abweichung - DC bis max. Frequenz
Quelle Intern/extern Intern/extern

Sweep-Eigenschaften

Signalformen

Typ
Start-/Stoppfrequenz
Abtastzeit

Quelle

FSK-Eigenschaften

Sinus, Vierkant, Rampe
Linear oder logarithmisch
1 yHz bis max. Frequenz
1ms ~ 500s
Intern/extern/manuell

Tragerformen

Modulierende Wellenformen
Interne Rate
Modulationsrate
Frequenzbereich

Quelle

Frequenzzahler

Sinus, Rechteck, Rampe, Impuls

50 % Tastverhaltnis quadratisch

2 mHz bis 100 kHz

2 mHz 100 kHz (INT); DC 100 kHz (EXT)
1 yHz bis zur maximalen Frequenz
Intern/extern

Bereich
Genauigkeit
Zeitbasis
Auflosung
Eingangsimpedanz
Empfindlichkeit

Elektrische

5 Hz bis 150 MHz

Zeitbasisgenauigkeit +1 Zahlwert

20 ppm (23 £5) nach 30 Minuten Aufwarmzeit
100 nHz fir 1 Hz, 0,1 Hz fur 100 MHz

1K /1pf

35 mV eff bis 30 V ms (5 Hz~150 MHz)

Leistungsaufnahme
Steckertyp
Sicherheitskategorie Stufe und
Spannung

Mechanische

2 Watt (max.)
UK

CAT
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Abmessungen 266 mm x 293 mm x 107 mm
Breite 293mm

Lange 266mm

Hohe 107mm

Gewicht 2.5kg

Betriebsumgebungsspezifikationen

Hohe 2000 Meter
Relative Luftfeuchtigkeit <0%

Grol3er Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 40 °C.
Lagertemperaturbereich -10 °C -70 °C.
Konformitat/Zertifizierung CE
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