La gamme Willson couvre toutes les
applications de la protection respiratoire

a usage unique :

e Du FFP1 au FFP3

e Contre les odeurs acides (AV) et organiques (OV)
» Des masques moulés ou pliés

e Des tailles différentes

Masque respiratoire moulé, jetable
Protection et Sécurité

¢ Contre les aérosols solides (poussiérs) et liquides

e Joint d’étanchéité tri-couches Willtech® ultra-doux

¢ Etanchéité parfaite pour isoler les voies respiratoires

¢ Barrette nasale de couleur ! identification instantanée
de la classe de protection et ajustement individuel

¢ 3 tailles disponibles : adaptation & tous les visages

s Certification EN149.2001

Confort

« Valve d'expiration innovante pour Une résistance respiratoire minimale ; diminution de la sensation de fatigue
e Sans PVC, sans silicone, sans latex : pas de risque d'allergie. Convient a tous types d'industries
¢ Joint Willtech® anallergique possédant des propriétés absorbantes

Une utilisation facile

s Usage unique : jeter aprds utifisation
* 8 heures de protection
+ Tresses ajustables ou lanigres élastiques

lills

Masque respiratoire pliable en sachet individuel, jetable
Protection et Sécurité

Conitre les aérosols solides (poussiére) et liguides
Joint d'étanchéité tri-couches Willtech® ultra-doux
Etanchéité parfaite pour isoler les voies respiratoires
Barrette nasale de couleur :identification instantanée
de la classe de protection et ajustement individue!

1 taille disponible

Certification EN149.2001

Confort

» Valve d’expiration innovante pour une résistance respiratoire minimale ; diminution de la sensation de fatigue
» Sans PVC, sans silicons, sans latex : pas de risque d'allergie. Convient & tous types d'industries
¢ Joint Willtech® anallergique possédant des propriétés absorbantes

Une utilisation facile

¢ Encombrement minimum du masoue dans la poche d'un vétement
s Facilité d'ouverture et de 'mise en place du masque
» Notice o' utllisation imprimée sur chagle sachet d’emballage individuel
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S 10 056 i1
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* OV : Contre les odeurs d'origine organique
** AV : Contre les odeurs d’origine acide




