Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FORORDNING (EU) 2019/2015 vad géller energimérkning av

ljuskallor

Leverantorens namn eller varumarke: ANSMANN

Leverantdrens adress: Compliance, Industriestr. 10, 97959 Assamstadt, DE

Modellbeteckning: WL60W-18V-Hybrid

Typ av ljuskalla:

Belysningsteknik som anvands: LED Rundstralande eller DLS
riktad:
Ljuskallans typ av sockel Welding
(eller annat elektriskt grans-
snitt)
Ljuskalla som ansluts till elndtet MLS Uppkopplad ljuskal- Nej
eller ljuskalla som inte ansluts la (CLS):
till elnatet:
Ljuskalla med valbar farg: Nej Holje: -
Ljuskadlla med hogluminans: Nej
Blandningsskydd: Nej Kan anvandas med Nej
dimmer:
Produktparametrar
Parameter Varde Parameter Varde
Allmdnna produktparametrar:
Energianvandning i palage 60 Energieffektivitets- E
(kwh/1000 h), avrundad uppat klass
till ndrmaste heltal
Anvandbart ljusflode (duse), 6 000 Vid Korrelerad fargtem- 6 500
med uppgift om huruvida det kon (120°) peratur, avrundad
avser flodet i en sfar (360°), i en till ndrmaste 100 K,
vid kon (120°) eller i en smal kon eller intervallet av
(90°) korrelerade  farg-
temperaturer som
kan stallas in, avrun-
dat till narmaste 100
K.
Effekt i palage (Poy,), uttryckti W 60,0 Effekt i standbylage 0,50
(Pgp), uttryckt i Watt
och avrundad till tva
decimaler.
Effekt i natverksanslutet stand- - Fargatergivningsin- 80

bylage (P..:) for uppkopplad
ljuskalla, uttryckt i Watt och av-
rundad till tva decimaler.

dex (CRI), avrundat
till ndrmaste heltal,
eller den skala med
CRI-vdrden som kan
stéllas in.
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Yttermatt ut- | Hojd 290 Spektral effektfor- Se bild pa
an separat | Bredd 252 delning i intervallet sista sidan.
drivdon, Djup 170 250 nm till 800 nm
reglerdon for vid full last
belysning och
icke-belys-
ningsdelar, i
forekomman-
de fall (i mm).
Pastdende om ekvivalent effek- - Om ja, ekvivalent ef- -
t@ fekt (W)
Kromaticitetskoor- 0,313
dinater (x och y) 0,337
Parametrar for riktade ljuskallor:
Storsta ljusstyrka (cd) 2500 Stralvinkeln i grader, 110
eller intervallet av
stralvinklar som kan
stallas in
Parametrar for LED- och OLED-ljuskallor:
R9-varde for fargatergivningsin- 0 Livslangdsfaktor 0,90
dex
Ljusflodesforhallande 0,96
Parametrar for LED- och OLED-ljuskallor som ansluts till elndtet:
Fasfaktor (cos ¢1) 0,90 Konsekvent farga- 6
tergivning i MCcA-
dam-ellipser
Pastaende om att en LED-ljus- -(b) Om ja, pastadd er- -
kalla ersatter en fluorescerande satt effekt (W)
ljuskalla utan inbyggt forkopp-
lingsdon med viss effekt.
Flimmermatt (Pst LM) 0,9 Matt pa strobosko- 0,4

pisk effekt (SVM)

(@) _n. ej tillampligt.

(0)s . ej tillampligt.
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5. Spectrum
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Modell utsldppt pa unionsmarknaden fran 01/06/2025

EPREL-registreringsnummer: 2244341

Leverantor: Ansmann AG (Tillverkare)
Kundsupport:
Namn: Compliance

E-postadress: materialcompliance@ansmann.de

Adress:
Industriestr. 10
97959 Assamstadt
Tyskland

https://eprel.ec.europa.eu/qr/22

44341

Webbplats: www.ansmann.de

Webbplats: www.ansmann.de

Telefon: +49629442040
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