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Compuesto aislante de epoxi 
ámbar RS PRO     

RS Código RS: 199-1468              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Sistema de resina 
epoxi resistente 

 

• Excelente adhesión 
a una amplia gama 
de sustratos 

 

• Mantiene una buena 
resistencia de 
adhesión en 
condiciones 
adversas 

 

• Buenas propiedades 
eléctricas 

 

• Puede curarse en 
caliente o en frío 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS PRO ofrece un compuesto aislante y encapsulado de resina epoxi ámbar transparente de dos 
piezas de alta calidad. Este compuesto aislante de epoxi proporciona un revestimiento resistente 
alrededor de los componentes eléctricos que ofrece una buena protección contra sustancias 
químicas y agua, así como buenas propiedades eléctricas. Una de las principales características de 
este compuesto aislante de epoxi es un Ability que se adhiere a una amplia gama de materiales. 
Una vez aplicado, se forma una unión fuerte que se mantiene incluso en condiciones duras. 
Cuando este compuesto de epoxi se seca, forma una resina resistente, sin embargo, la flexibilidad 
se puede ajustar disminuyendo la cantidad de endurecedor cuando se mezcla, que se debe llevar a 
cabo después de una cuidadosa prueba. Este compuesto de epoxi ámbar transparente se puede 
utilizar como compuesto aislante y adhesivo, lo que lo convierte en versátil y rentable. 

 

 

 

Material del producto Epoxi 

Tipo de paquete Paquete 

Tiempo de curación 24h → 48h 

Dureza 80 Shore D 

Color Ámbar claro 

Gravedad específica Ámbar 

Composición química Resina epoxi 

Forma física Líquido viscoso 

Condiciones de almacenamiento 
Condiciones secas: Por encima de 15ºC, por debajo de 
30ºC. 

Vida útil (20 °C) 1-2 hours1-2 horas 

Tiempo de gel (23 °C) 4 horas 

Resistividad de volumen (ohmios-cm) 1014Ωcm 

Tangente de pérdida a 50 Hz 0,01    

Permitividad a 50 Hz 45 

Aplicaciones Aplicaciones DE LED, aplicaciones de exterior   

       

 

 

Rigidez dieléctrica 12kV/mm 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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Tamaño del paquete 500g 

Resistencia a la tracción (MPa) 45-50 

 

 

 

Rango de temperatura de 
funcionamiento 40 °C a +120°C. 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 120°C    

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C -40°C  

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones Compatible con RoHS-2 (2011/65/UE): 

        

 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de 

funcionamiento 


