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Termometro digitale tipo K RS 

PRO 
Codice RS: 465-9218  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• Impermeabile 

• Memoria max/min 

• Impugnatura in 
gomma 

• Sonda - acciaio inox 

CARATTERISTICH
E 
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Termometro digitale con sonda RS Pro dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo termometro viene 
fornito con 1 sonda di ingresso in acciaio inox, impugnatura in gomma e 1 batteria AAA. Ha memoria 
massima o minima. Un termometro digitale è in grado di misurare la temperatura con un punto decimale 
anziché con un numero intero, il che significa che i risultati sono più accurati. La nostra esclusiva 
gamma di termometri portatili offre la scelta di tipi di calibrazione e la preferenza di misurazione della 
temperatura per soddisfare le proprie esigenze a prezzi accessibili. 

 

Numero di modello RS Pro 
Tipo di termometro Sonda 
Numero di ingressi di temperatura 1 
Misurazione di temperatura massima assoluta: 
+380 °C +200°C

Scala di temperatura Gradi centigradi/Fahrenheit 
Tipo di visualizzazione LCD/retroilluminato 
Risoluzione 1 °C 
Massima precisione ±2 °C. 

Registrazioni minimo/massimo Sì 
Certificato calibrato Sì 
Temperatura di esercizio Da 0 a +200 °C. 
Applicazioni Industria alimentare / industriale / medicale 

 

Tipo di batteria AAA 

 

Dimensioni 290mm x 40mm x 27mm 
Lunghezza 290mm 
Larghezza 40mm 
Altezza 27mm 
Peso 60 g 

DESCRIZIONE del 

Specifiche elettriche 

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 

Precisione -10℃～40℃:  ±2℃
41℃～70℃:  ±3℃
71℃～130℃:  ±5℃
131℃～160℃:  ±6℃
161℃～200℃:  ±8℃
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Conformità/certificazioni EN 61340 
 

 

 

 

Codice n. Marchio Nome 
prodotto 

Tipo di 
termometro 

Misurazione 
di 
temperatura 
massima 
assoluta: 
+380 °C 

Tipo di 
sonda 

xxx-xxxx      

xxx-xxxx      

 

 

 

Omologazioni 

Prodotti simili 
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