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Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Matériau en acier 
inoxydable ou 
options en acier 

 

• Fixation M4 pour 
loquet et loquet 

 

• Tension d'utilisation 

 

• Distance de 
verrouillage 44 mm 

 

• Utilisation manuelle 
et facile à utiliser 

 

• Verrouillage à tirer 
avec une fixation au-
dessus du centre 

CARACTERISTIQU
ES 
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Verrous à bascule compacts de base de RS Pro de 50 mm de long, 22,4 mm de large et 12 mm de 
profondeur. Les verrous à bascule sont un type de fixation mécanique et sont également connus 
sous le nom de fixations au-dessus du centre, de verrous à tirer et de fixations à libération rapide, et 
offrent une fixation sûre et facile lorsqu'ils sont verrouillés. La conception à action de came unique 
rend le verrou à bascule puissant et fiable, et la fonction de libération rapide signifie qu'il peut 
s'ouvrir rapidement. Lors du choix d'un loquet à bascule, vous devez tenir compte de la charge 
maximale à laquelle il sera soumis car chaque loquet a été conçu pour une charge maximale. RS 
PRO propose une large gamme de verrous à bascule et de verrous de porte pour s'adapter aux 
applications à grande ou petite échelle, y compris les verrous à haute résistance, Options 
verrouillables, ajustables et non réglables.  
 
197-4110 - Acier à loquet à bascule et plaque de verrouillage  
197-4126 - Tape-bascule en acier inoxydable et plaque de verrouillage 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Matériau Acier inoxydable  
Finition Naturel 
Tension d'utilisation 25.0kgf 

Application 
 

Boîtiers et conteneurs, boîtiers, machines industrielles, 
conteneurs alimentaires et équipement maritime, 
applications à charge légère. 

 

 

 

Dimensions 50 mm x 22,4 mm x 12 mm 
Profondeur 12 mm 
Longueur 50mm 
Largeur 22.4mm 

   

 

Description du produit 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Caractéristiques générales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/1974110/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1974126/
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Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863             
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