
MICO electronic circuit protection, 4 CHANNELS

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4-6-8-10 A

MICO 4.10
4 通道
电流可调 4, 6, 8, 10 A

链接至具体产品
图示

输入

产品可能与图示有所不同

工作电压 24 V DC (18...30 V DC)

输出
冲击能力 最大 20 mF（每通道）
电流调节 可通过旋钮开关选择 4 A，6 A，8 A，10 A，带保护盖
控制输入
输入电压 (ON) 10...30 V DC
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脉冲宽度 (ON) min. 20 ms

控制输出
整体报警输出 干结点报警输出30 V AC/DC, 100 mA

一般数据

安装方式 DIN-导轨安装TH35 (EN 60715)

温度范围 0...+55 °C (存储温度 -40...+80 °C)

连接 弹簧式端子
尺寸 H×W×D 90×70×80 mm

桥接理念 两侧，带有弹簧压接或桥接装置（最大40 A）
输出端子 输出通道 1× 4 mm²

输入端子 2× 16 mm²

报警端子 2.5 mm²
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