En cumplimiento del Reglamento (EC) n° 1907/2006 (REACH), Anexo Il

RS Components Geocel Applicators Acetoxy Silicone Sealant

GCKO0357

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCION 1. Identificacién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre del producto
Caodigo del producto

: RS Components Geocel Applicators Acetoxy Silicone Sealant
: GCKO0357

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos del material

: Sellantes y adhesivos

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos Contacto nacional

de seguridad

Sherwin Williams Diversified Brands Limited Sherwin Williams Diversified Brands Limited

Western Wood Way
Langage Science Park
Plympton

Plymouth

PL7 5BG

Direccion de e-mail de la
persona responsable de

esta FDS

Western Wood Way
Langage Science Park
Plympton

Plymouth

PL7 5BG

: technical@geocel.co.uk

1.4 Teléfono de emergencia
Centro de informacién toxicolégica/organismo asesor nacional

Nuamero de teléfono

Proveedor
Numero de teléfono

: No disponible.

: 01752 202060 (09:00 - 17:00)

SECCION 2. Identificacién de los peligros

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Definicién del producto

: Mezcla

Clasificacion de acuerdo con el Reglamento (CE) n°. 1272/2008 [CLP/GHS]

El producto no esta clasificado como peligroso segun el Reglamento (CE) 1272/2008 con las enmiendas

correspondientes.

Consultar en la Seccién 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.
En caso de requerir informacién mas detallada relativa a los sintomas y efectos sobre la salud, consulte en la

Seccion 11.

2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia
Indicaciones de peligro

Consejos de prudencia
General

: Sin palabra de advertencia.
: No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

: Leer la etiqueta antes del uso. Mantener fuera del alcance de los nifios. Si se
necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Prevencion : No aplicable.
Respuesta : No aplicable.
Almacenamiento : No aplicable.
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En cumplimiento del Reglamento (EC) n° 1907/2006 (REACH), Anexo Il

RS Components Geocel Applicators Acetoxy Silicone Sealant
GCKO0357

SECCION 2. Identificacién de los peligros

Eliminacién : No aplicable.

Elementos suplementarios : No aplicable.
que deben figurar en las
etiquetas

Anexo XVII - Restricciones : No aplicable.
a la fabricacion, la

comercializacién y el uso

de determinadas

sustancias, mezclas y

articulos peligrosos

Requisitos especiales de envasado

2.3 Otros peligros

Otros peligros que no : No se conoce ninguno.
conducen a una
clasificacion

SECCION 3. Composicién/informaciéon sobre los componentes

3.2 Mezcla

Nombre del producto Identificadores % Reglamento (CE) n°. 1272/2008 [CLP] Tipo
o ingrediente

destilados (petroleo), |REACH #: 220 - <25 Asp. Tox. 1, H304 (1]

fraccion intermedia 01-2119489867-12 EUH066

tratada con hidréogeno |CE: 265-148-2

CAS: 64742-46-7
indice: 649-221-00-X
destilados (petroleo), |CE: 265-149-8 25-<10 Asp. Tox. 1, H304 (1]
fraccion alifatica ligera |CAS: 64742-47-8
indice: 649-422-00-2
Consultar en la Seccién 16 el texto
completo de las frases H arriba
declaradas.

No hay ningun ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones
aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, como PBT o mPmB o tenga asignado
un limite de exposicion laboral y por lo tanto deban ser reportados en esta seccién.

Tipo

[1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente

[2] Sustancia con limites de exposicion profesionales

[3] La sustancia cumple los criterios de PBT segun el Reglamento (CE) n°. 1907/2006, Anexo XIII

[4] La sustancia cumple los criterios de mPmB segun el Reglamento (CE) n°. 1907/2006, Anexo Xl

[5] Sustancia que suscite un grado de preocupacion equivalente

Los limites de exposicion laboral, en caso de existir, figuran en la seccién 8.

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1 Descripcién de los primeros auxilios

General : En caso de duda o si los sintomas persisten, solicitar asistencia médica. No
suministrar nada por via oral a una persona inconsciente. Si esta inconsciente,
colocar en posicion de recuperacion y solicitar asistencia médica.

Contacto con los ojos : Quitese los lentes de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua fresca y
limpia, manteniendo los parpados separados durante al menos 10 minutos y
busque atencién médica inmediata.

Inhalacién : Traslade al aire libre. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si no hay
respiracion, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado
debe proporcionar respiracion artificial u oxigeno.

Fecha de emision/Fecha de : 07, Jun, 2017. Fecha de la emision : No hay validacién Version :1.01 2/13
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En cumplimiento del Reglamento (EC) n° 1907/2006 (REACH), Anexo Il

RS Components Geocel Applicators Acetoxy Silicone Sealant
GCKO0357

SECCION 4. Primeros auxilios

Contacto con la piel : Quitese la ropa y calzado contaminados. Lavar perfectamente la piel con agua y
jabdn, o con un limpiador cutaneo reconocido. NO utilizar disolventes ni diluyentes.
Ingestién ¢ En caso de ingestion, acudase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o

el envase. Mantenga a la persona caliente y en reposo. NO provocar el vomito.

Proteccion del personal de : No se debe realizar ninguna acciéon que suponga un riesgo personal o sin formacion
primeros auxilios adecuada.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

No hay datos disponibles sobre la mezcla en si. El contacto repetido o prolongado con la mezcla puede provocar la
eliminacioén de las grasas naturales de la piel, con resultado de dermatitis por contacto no alérgica y absorcion a
través de la piel.

El contacto del liquido con los ojos puede causar irritacion y lesiones reversibles.

Eso contempla, cuando se conozcan, los efectos tanto inmediatos como retardados y también los efectos crénicos
de los componentes derivados de la exposicién a corto o largo plazo mediante las vias de exposicion oral, por
inhalacién y dérmica y el contacto con los ojos.

4.3 Indicacién de toda atenciéon médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente

Notas para el médico : Tratar sintomaticamente. Contactar un especialista en tratamientos de
envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

Tratamientos especificos : No hay un tratamiento especifico.
No disponible.

Vea la seccién 11 para la Informacién Toxicoldgica

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincion

Medios de extincion : Recomendado: espuma resistente al alcohol, didxido de carbono, polvo.
apropiados

Medios de extincion no : No usar chorro de agua.

apropiados

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros derivados de la : El fuego produce un humo negro y denso. La exposicién a los productos de
sustancia o mezcla degradacion puede producir riesgos para la salud.

Productos peligrosos de : Los productos de descomposicion pueden incluir los siguientes materiales:
la combustion mondxido de carbono, didxido de carbono, humo, éxidos de nitrégeno.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas especiales que : Enfrie con agua los envases cerrados expuestos al fuego. No verter los residuos de
deben tomar los equipos un incendio en desaglies o cursos de agua.
de lucha contra incendios
Equipo de proteccion : Los bomberos deben usar aparatos de respiracion
especial para el personal auténoma (ARAC) y equipo completo contra incendios.
de lucha contra incendios
Informacién adicional : No disponible.
Fecha de emision/Fecha de : 07, Jun, 2017. Fecha de la emision : No hay validacién Version :1.01 3/13
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En cumplimiento del Reglamento (EC) n° 1907/2006 (REACH), Anexo Il

RS Components Geocel Applicators Acetoxy Silicone Sealant

GCKO0357

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Para el personal que no
forma parte de los
servicios de emergencia

Para el personal de
emergencia

6.2 Precauciones relativas
al medio ambiente

6.3 Métodos y material de
contencién y de limpieza

6.4 Referencia a otras
secciones

Evite respirar vapor o neblina. Consultar las medidas de proteccion indicadas en las
secciones 7 y 8.

No deje que entre el personal innecesario y sin proteccion.

Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las
informaciones recogidas en la Seccion 8 en relacion a los materiales adecuados y
no adecuados. Consultar también la informacion mencionada en “Para personal de
no emergencia”.

No permita que pase al drenaje o a una corriente de agua. Si el producto contamina
lagos, rios o aguas residuales, informar a las autoridades pertinentes de acuerdo
con las normativas locales.

Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como
arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase
para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver Seccion 13). Limpiar
preferiblemente con detergentes. Evitar el uso de disolventes.

Consultar en la Seccién 1 la informacion de contacto en caso de emergencia.
Consultar en la Seccion 8 la informacion relativa a equipos de proteccion personal
apropiados.

Consulte en la Seccién 13 la informacién adicional relativa al tratamiento de
residuos.

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

La informacion recogida en esta seccion contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en
la Seccion 1 debe ser consultada para cualquier informacion disponible de uso especifico mencionada en Escenario(s)

de Exposicién.
No disponible.

7.1 Precauciones para una
manipulacién segura

7.2 Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluidas posibles
incompatibilidades

Evitese el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalacion del vapor, la
pulverizacion o neblina.

Debera prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula,
almacena o trata este producto.

Usar un equipo de proteccion personal adecuado (Consultar Seccién 8).

No utilizar presion para vaciarlo. El envase no es un recipiente que resiste a la
presion.

Mantener siempre en envases del mismo material que el original.

Cumple las leyes de seguridad e higiene en el trabajo.

No permita que pase al drenaje o a una corriente de agua.

Conservar de acuerdo con las normativas locales.

Notas sobre almacenamiento conjunto

Mantenerse alejado de: agentes oxidantes, bases fuertes, acidos fuertes.
Informacion adicional sobre condiciones de almacenamiento

Aplicar las precauciones indicadas en la etiqueta. Conservar en un lugar seco,
fresco y bien ventilado. Mantenga alejado del calor y luz solar directa.

Manténgase el recipiente bien cerrado.

No fumar. Evitar el acceso no autorizado. Los envases abiertos deben cerrarse
perfectamente con cuidado y mantenerse en posicion vertical para evitar derrames.

El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el
producto derramado.

Directiva Seveso - Umbrales de notificacion (en toneladas)

Criterios de peligro

Fecha de emision/Fecha de
revision

107, Jun, 2017.

Fecha de la emision :No hay validacion Version :1.01 4/13
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En cumplimiento del Reglamento (EC) n° 1907/2006 (REACH), Anexo Il

RS Components Geocel Applicators Acetoxy Silicone Sealant
GCKO0357

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

Categoria Notificacion y umbral |Umbral de notificacion
MAPP de seguridad
9ii: Toxica para el medio ambiente 200 500

7.3 Usos especificos finales

Recomendaciones : No disponible.
Soluciones especificas del : No disponible.
sector industrial

El buen mantenimiento, la eliminacién segura y periddica de los materiales de desecho y el mantenimiento de los
filtros de las cabinas de pulverizacion reduciran el riesgo de combustion espontanea y otros peligros de incendio.

Antes de utilizar este material, consulte el(los) entorno(s) de exposicién, si se adjuntan, para el uso final
especifico, las medidas de control y las consideraciones relativas a los equipos de proteccion personal
adicionales.

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual

La informacion recogida en esta seccion contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en
la Seccion 1 debe ser consultada para cualquier informacion disponible de uso especifico mencionada en Escenario(s)
de Exposicion.

8.1 Parametros de control

Limites de exposicion profesional
Se desconoce el valor limite de exposicion.

Procedimientos : Si este producto contiene ingredientes con limites de exposicion, puede ser

recomendados de control necesaria la supervision personal, del ambiente de trabajo o bioldgica para
determinar la efectividad de la ventilacién o de otras medidas de control y/o la
necesidad de usar un equipo de proteccion respiratoria. Deben utilizarse como
referencia normas de monitorizacion como las siguientes: Norma europea EN 689
(Atmosferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluacion de la
exposicion por inhalaciéon de agentes quimicos para la comparacion con los valores
limite y estrategia de medicion) Norma europea EN 14042 (Atmosferas en los
lugares de trabajo. Directrices para la aplicacion y uso de procedimientos para
evaluar la exposicion a agentes quimicos y biolégicos) Norma europea EN 482
(Atmdsferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al
funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes quimicos)
Deberan utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientacion
nacionales relativos a métodos de determinacién de sustancias peligrosas.

Se debera llevar a cabo la inspeccion periddica de todas las zonas de trabajo en
todo momento, incluso de las zonas que puedan no contar con la misma ventilacién.

Valores DNEL/DMEL
No hay valores DNEL/DMEL disponibles.

Resumen DNEL/DMEL : No disponible.
Valor PNEC
No hay valores PNEC disponibles.

Resumen PNEC : No disponible.

8.2 Controles de la exposicién

Controles técnicos : Proporcione ventilacién adecuada. Siempre que sea posible, esto debe lograrse

apropiados mediante el uso de una buena ventilacion local y general de extraccion de gases. Si
no son suficientes para mantener la concentracién de particulas y de vapor de
disolventes por debajo del VLA, se debe utilizar una proteccion respiratoria
adecuada.

: Se aconseja a los usuarios considerar los valores Limite de Exposicion Profesional
nacionales u otros valores equivalentes.

Medidas de proteccién individual

Fecha de emision/Fecha de : 07, Jun, 2017. Fecha de la emision : No hay validacién Version :1.01 5/13
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En cumplimiento del Reglamento (EC) n° 1907/2006 (REACH), Anexo Il

RS Components Geocel Applicators Acetoxy Silicone Sealant

GCKO0357

SECCION 8. Controles de exposicién/proteccion individual

Medidas higiénicas

Proteccion de los ojos/la
cara

Proteccion de la piel
Proteccion de las manos

Guantes

Proteccion corporal

Otro tipo de proteccion
cutanea

Proteccion respiratoria

Controles de exposicion
medioambiental

Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos
quimicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del periodo de trabajo.
Usar las técnicas apropiadas para eliminar ropa contaminada. Lavar las ropas
contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de
ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

Utilizar gafas de seguridad disefiadas para proteger contra salpicaduras de liquidos.

Utilizar guantes adecuados ensayados segun la norma EN374.
Exposicion a corto plazo menos de 10 minutos Continua uso Guantes de nitrilo.

Long Term Exposure Derrame / En caso de manipulacion prolongada o reiterada,
utilizar PE / PE laminado guantes > 8 horas (tiempo de deteccién) .

No existe ningin material o combinaciéon de materiales para guantes que ofrezca
resistencia ilimitada a cualquier sustancia quimica o combinacion de ellas.

El tiempo de paso debe ser superior al tiempo de uso final del producto.

Deben observarse las instrucciones y la informacion facilitada por el fabricante de
los guantes en cuanto a su uso, almacenamiento, mantenimiento y sustitucion.
Los guantes deben cambiarse de manera periédica y cuando haya cualquier signo
de dafos en el material de los mismos.

Asegurarse siempre de que los guantes no presenten defectos y de que sean
almacenados y utilizados correctamente.

Las prestaciones o la efectividad de un guante pueden verse reducidas por dafos
fisicos/quimicos y un mantenimiento deficiente.

Las cremas de barrera pueden ayudar a proteger las zonas expuestas de la piel; sin
embargo, no deben aplicarse una vez que ha ocurrido la exposicion.

El usuario debe comprobar que la opcidn final del tipo de guantes escogido para la
manipulacion de este producto es la mas adecuada y tiene en cuenta las concretas
condiciones de utilizacion, tal y como se incluyen en la valoracion de riesgos del
usuario.

El personal debe utilizar ropa antiestatica hecha de fibras naturales o sintéticas
resistentes a altas temperaturas.

: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para

el cuerpo basandose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser
aprobado por un especialista.

Se deben elegir el calzado adecuado y cualquier otra medida de proteccion cutanea
necesaria dependiendo de la tarea que se lleve a cabo y de los riesgos implicados.
Tales medidas deben ser aprobadas por un especialista antes de proceder a la
manipulacion de este producto.

Use un respirador con filtro de particulas que esté ajustado apropiadamente y que
cumpla con las normas aprobadas si una evaluacién del riesgo indica que es
necesario. Recomendado: A2P2 (EN14387). Se debe seleccionar el respirador en
base a los niveles de exposicion reales o previstos, a la peligrosidad del producto y
al grado de seguridad de funcionamiento del respirador elegido.

No permita que pase al drenaje o a una corriente de agua.

Antes de utilizar este material, consulte el(los) entorno(s) de exposicién, si se adjuntan, para el uso final
especifico, las medidas de control y las consideraciones relativas a los equipos de proteccion personal
adicionales. La informacién contenida en esta hoja de datos de seguridad no constituye la propia
evaluacion de los riesgos del lugar de trabajo del usuario, como es requerido por otra legislacion de salud y
seguridad. Las disposiciones de los reglamentos nacionales de salud y seguridad en el trabajo aplican al
uso de este producto en el lugar de trabajo.

Fecha de emision/Fecha de
revision

: 07, Jun, 2017. Fecha de la emision :No hay validacion Version :1.01 6/13

anterior anterior.
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SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto
Estado fisico

Color

Olor

Umbral olfativo

PH

Punto de fusién/punto de
congelacion

Punto inicial de ebulliciéon e
intervalo de ebullicion
Punto de inflamacién

Tasa de evaporacion
Inflamabilidad (sélido, gas)

Limites superior/inferior de
inflamabilidad o de
explosividad

Presioén de vapor
Densidad de vapor
Densidad relativa
Solubilidad(es)
Solubilidad en agua

Coeficiente de reparto: n-
octanol/agua

Temperatura de auto-
inflamacion

Temperatura de
descomposicion

Viscosidad
Propiedades explosivas

Propiedades comburentes

9.2 Otros datos
TDAA
Calor de combustion

: Liquido. [Pasta.]

: Varios

: Acido acético.

: Improcedente/inaplicable debido a la naturaleza del producto.
: No disponible (sin comprobar).

Improcedente/inaplicable debido a la naturaleza del producto.

1 213a232°C

: Vaso cerrado: 78.888888889°C

: Mas lento que la fase éter

: Improcedente/inaplicable debido a la naturaleza del producto.
: Punto minimo: 0.6%

Punto maximo: 7%

: 0.0067 kPa [a 20°C]

: Improcedente/inaplicable debido a la naturaleza del producto.
1 0.970965236

Improcedente/inaplicable debido a la naturaleza del producto.
Improcedente/inaplicable debido a la naturaleza del producto.
Improcedente/inaplicable debido a la naturaleza del producto.

: No disponible (sin comprobar).
Improcedente/inaplicable debido a la naturaleza del producto.

: No disponible (sin comprobar).

peligrosas.

peligrosas.

: No disponible.
1 2.399 kd/g

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

10.2 Estabilidad quimica

10.3 Posibilidad de
reacciones peligrosas

10.4 Condiciones que
deben evitarse

: No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus
componentes.

: Estable en las condiciones de conservacion y manipulaciéon recomendadas (ver
Seccion 7).

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones
peligrosas.

: Expuesto a altas temperaturas, puede producir productos de descomposicion
peligrosos.

Fecha de emision/Fecha de
revision

107, Jun, 2017.

Fecha de la emision
anterior anterior.

: No hay validacion Version
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En cumplimiento del Reglamento (EC) n° 1907/2006 (REACH), Anexo Il
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SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.5 Materiales : Mantener siempre alejado de los materiales siguientes para evitar reacciones
incompatibles exotérmicas violentas: agentes oxidantes, bases fuertes, acidos fuertes.
10.6 Productos de : Los productos de descomposicién pueden incluir los siguientes materiales:

descomposicion peligrosos monaoxido de carbono, diéxido de carbono, humo, éxidos de nitrégeno.

Refiérase a la Seccion 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO y Seccion 8: CONTROL DE EXPOSICION Y
PROTECCION PERSONAL para informacién adicional sobre el manejo y la proteccién de los empleados.

SECCION 11. Informacién toxicolégica

11.1 Informacién sobre los efectos toxicolégicos

No hay datos disponibles sobre la mezcla en si. El contacto repetido o prolongado con la mezcla puede provocar la
eliminacioén de las grasas naturales de la piel, con resultado de dermatitis por contacto no alérgica y absorcion a
través de la piel.

El contacto del liquido con los ojos puede causar irritacion y lesiones reversibles.

Eso contempla, cuando se conozcan, los efectos tanto inmediatos como retardados y también los efectos crénicos
de los componentes derivados de la exposicion a corto o largo plazo mediante las vias de exposicion oral, por
inhalacién y dérmica y el contacto con los ojos.

Toxicidad aguda
No hay informacion disponible

Conclusién/resumen : No disponible.

Estimaciones de toxicidad aguda
No hay informacién disponible

Irritacion/Corrosion

Conclusién/resumen : No disponible.
Piel : No disponible.
Ojos : No disponible.
Respiratoria : No disponible.

Sensibilizacién

Conclusién/resumen : No disponible.
Piel : No disponible.
Respiratoria : No disponible.

Mutagénesis
No hay informacién disponible

Conclusién/resumen : No disponible.
Carcinogenicidad

No hay informacién disponible
Conclusién/resumen : No disponible.
Toxicidad para la reproduccién

No hay informacién disponible
Conclusién/resumen : No disponible.
Teratogenicidad

No hay informacién disponible
Conclusién/resumen : No disponible.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT
No hay informacién disponible
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En cumplimiento del Reglamento (EC) n° 1907/2006 (REACH), Anexo Il

RS Components Geocel Applicators Acetoxy Silicone Sealant
GCKO0357

SECCION 11. Informacién toxicolégica

No hay informacién disponible

Peligro de aspiracion

Nombre del producto o ingrediente Resultado
destilados (petréleo), fraccion intermedia tratada con hidrégeno | PELIGRO POR ASPIRACIQN - Categoria 1
destilados (petroleo), fraccion alifatica ligera PELIGRO POR ASPIRACION - Categoria 1
Absorcion : No disponible.
Distribucion : No disponible.
Metabolismo : No disponible.
Eliminacién : No disponible.
Otros datos : No disponible.

SECCION 12. Informacién ecolégica

12.1 Toxicidad

No hay datos disponibles sobre la mezcla en si.
No permita que pase al drenaje o a una corriente de agua.

Procedimiento utilizado para deducir la clasificacion segun el Reglamento (CE) n°. 1272/2008 [CLP/SGA]

Nombre del producto o Resultado Especies Exposicién
ingrediente

destilados (petroleo), Agudo CL50 2200 g/l Agua fresca Pescado - Lepomis macrochirus |4 dias
fraccion alifatica ligera

Conclusién/resumen : No disponible.

12.2 Persistencia y degradabilidad
Conclusién/resumen : No disponible.

12.3 Potencial de bioacumulacion
No hay informacién disponible

12.4 Movilidad en el suelo

Coeficiente de particion : No disponible.
tierra/agua (Koc)
Movilidad : No disponible.

12.5 Resultados de la valoracién PBT y mPmB
PBT : No aplicable.
mPmB : No aplicable.

12.6 Otros efectos adversos : No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

: Evitar la dispersion del material derramado, su contacto con el suelo, las vias
fluviales, las tuberias de desagtie y las alcantarillas.

Fecha de emision/Fecha de : 07, Jun, 2017. Fecha de la emision : No hay validacién Version :1.01
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En cumplimiento del Reglamento (EC) n° 1907/2006 (REACH), Anexo Il

RS Components Geocel Applicators Acetoxy Silicone Sealant

GCKO0357

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto
Métodos de eliminacion

Residuos Peligrosos

Consideraciones
relativas a la eliminacion

Evitar o minimizar la generacién de residuos cuando sea posible. La eliminacion de
este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los
requisitos de la legislacién de proteccion del medio ambiente y eliminacién de
desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Desechar los sobrantes
y productos no reciclables por medio de un constratista autorizado a su eliminacion.
Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean
compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdiccion.

No.

No permita que pase al drenaje o a una corriente de agua.

Desechar de conformidad con todas las normativas federales, estatales y locales
aplicables.

Si este producto se mezcla con otros desechos, puede no ser ya aplicable el cédigo
de desecho del producto original y debera asignarse el cédigo apropiado.

Para obtener informacién adicional, contactar con las autoridades locales en
materia de desechos.

Catalogo Europeo de Residuos (CER)

La clasificacion en el Catalogo Europeo de Residuos de este producto, cuando sea dispuesto como residuo es:

Cédigo de residuo

Denominacion del residuo

08 04 10

Residuos de adhesivos y sellantes, distintos de los especificados en el codigo 08 04 09

Empaquetado
Métodos de eliminacion

Consideraciones
relativas a la eliminacion

Catalogo Europeo de
Residuos (CER)

Precauciones especiales

Evitar o minimizar la generacién de residuos cuando sea posible. Los envases
residuales deben reciclarse. Solo se deben contemplar la incineracién o el
enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.

Utilizando la informacién facilitada en esta ficha de datos de seguridad, se debe
consultar a la autoridad pertinente en materia de desechos en cuanto a la
clasificacién de los contenedores vacios. Los contenedores vacios deben ser
convertidos en chatarra o reacondicionados. Deseche los recipientes contaminados
por el producto de acuerdo con las disposiciones legales locales o nacionales.

Es posible el reciclado. Asegurarse de que el envase esta completamente vacio
antes de reciclarlo. Evacuar los residuos no curados del mismo modo que el
producto en si. Articulos de plastico 15 01 02 - Envases metalicos 15 01 04 -
Envases mezclados 15 01 06.

Eliminense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones
posibles. Los envases vacios o los revestimentos pueden retener residuos del
producto. Evitar la dispersién del material derramado, su contacto con el suelo, las
vias fluviales, las tuberias de desaglie y las alcantarillas.

SECCION 14. Informacién relativa al transporte

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Namero ONU | No regulado. Not available. No regulado.

14.2 Designacién |-
oficial de

transporte de las
Naciones Unidas

Not available. -

14.3 Clase(s)/ -
Etiqueta(s) de
peligro para el
transporte

Not available. -

14.4 Grupo de -
embalaje

Fecha de emision/Fecha de
revision

: 07, Jun, 2017. Fecha de la emision :No hay validacion Version :1.01 10/13

anterior anterior.




En cumplimiento del Reglamento (EC) n° 1907/2006 (REACH), Anexo Il

RS Components Geocel Applicators Acetoxy Silicone Sealant
GCKO0357

SECCION 14. Informacién relativa al transporte

14.5 Peligros para |No. No. No.
el medio ambiente

Informacion - - -
adicional
14.6 Precauciones : Transporte dentro de las premisas de usuarios: siempre transporte en
particulares para los recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que
usuarios transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.
14.7 Transporte a granel : No aplicable.
con arreglo al anexo Il del
Convenio MARPOL y el
Cédigo IBC

Nombre y descripcién : No disponible.

Tipo de barco : No disponible.

Categoria de : No disponible.

contaminacion

Las descripciones de envio multimodal se proporcionan a titulo informativo, y no tienen en cuenta el tamaro
de los recipientes. La presencia de una descripcién de envio para un modo de transporte en particular (mar,
aire, etc.) no indica que el producto esté envasado de forma adecuada para ese modo de transporte. La
idoneidad de todos los envases se debe revisar antes de los envios y el cumplimiento de todos los
reglamentos pertinentes es responsabilidad exclusiva de la persona que ofrece el producto para su transporte.
El personal que carga y descarga materiales o sustancias peligrosos debe contar con formacién sobre todos
los riesgos derivados de dichas sustancias y sobre las medidas necesarias en caso de emergencia.

SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

Reglamento de la UE (CE) n°. 1907/2006 (REACH)
Anexo XVII - : No aplicable.
Restricciones a la
fabricacion, la
comercializacién y el uso
de determinadas
sustancias, mezclas y
articulos peligrosos

Otras regulaciones de la UE
Directiva Seveso
Este producto no esta controlado bajo la Directiva Seveso.
Criterios de peligro
Categoria

9ii: Toxica para el medio ambiente

Uso industrial : No disponible.

15.2 Evaluacién de la : No se ha llevado a cabo valoracién de seguridad quimica.
seguridad quimica

Fecha de emision/Fecha de : 07, Jun, 2017. Fecha de la emision : No hay validacién Version :1.01 11/13
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En cumplimiento del Reglamento (EC) n° 1907/2006 (REACH), Anexo Il

RS Components Geocel Applicators Acetoxy Silicone Sealant
GCKO0357

SECCION 16. Otra informacion

V' Indica la informacion que ha cambiado desde la edicion de la version anterior.

Abreviaturas y acrénimos : ETA = Estimacion de Toxicidad Aguda
CLP = Reglamento sobre Clasificacién, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE)
No 1272/2008]
DMEL = Nivel de Efecto Minimo Derivado
DNEL = Nivel sin efecto derivado
Indicacién EUH = Indicacién de Peligro especifica del CLP
PBT = Persistente, Bioacumulativo y Toxico
PNEC = Concentracién Prevista Sin Efecto
RRN = Numero de Registro REACH
mPmB = Muy Persistente y Muy Bioacumulativa

Principales referencias : Reglamento (CE) n°. 1272/2008 [CLP]
bibliogriéficas y fuentes de ADR = Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancias
datos Peligrosas por Carretera

DPD = Directiva de preparados peligrosos [1999/45/CE]

DSD = Directiva de sustancias peligrosas [67/548/CEE]

IATA = Asociacion de Transporte Aéreo Internacional

IMDG = Cddigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas

En cumplimiento del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo Il,
modificado por el Reglamento (UE) n.° 2015/830

Directiva 2012/18/UE y enmiendas y adiciones relacionadas

Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions

Directiva 2009/161/UE y enmiendas y adiciones relacionadas

CEPE Guidelines

Clasificacion Justificacion
No clasificado.
Texto completo de las : H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias
frases H abreviadas respiratorias.
Texto completo de las : Asp. Tox. 1, H304 PELIGRO POR ASPIRACION - Categoria 1
clasificaciones [CLP/SGA] EUHO066 La exposicion repetida puede provocar sequedad o
formacion de grietas en la piel.
Fecha de impresion 1 23, Jul, 2017.
Fecha de emisién/ Fechade : 07, Jun, 2017.
revisién

Fecha de la emision anterior : No hay validacion anterior.

: If there is no previous validation date please contact your supplier for more
information.

Version : 1.01
Aviso al lector

Se recomienda que cada cliente o destinatario de esta Ficha de datos de seguridad ("Safety Data Sheet", SDS)
la estudie atentamente y consulte los recursos, segun sea necesario o apropiado, para familiarizarse y
comprender los datos que contiene dicha ficha, asi como cualquier peligro asociado con el producto. La
informacion se proporciona de buena fe y se considera precisa a partir de la fecha de entrada en vigor aqui
mencionada. No obstante, no se ofrece ninguna garantia expresa o implicita. La informacién que aqui se
presenta solamente es de aplicacion para el producto tal y como se envia. La incorporacion de cualquier
material puede cambiar la composicién y los riesgos y peligros asociados con el producto. Los productos no
deberan ser reenvasados, modificados o tefnidos, excepto que se indique de forma especifica por parte de
Sherwin-Williams, incluyendo, sin limitacién, la incorporacién de productos no fabricados por Sherwin-
Williams o el uso o la adiciéon de productos en proporciones no especificadas por Sherwin-Williams. La
normativas regulatorias estan sujetas a cambios y pueden diferir entre diversas ubicaciones y jurisdicciones.
El cliente/comprador/usuario es responsable de asegurarse de que sus actividades cumplen con la legislacion
del pais, ya sea nacional, autonémica, provincial o local. Las condiciones para el uso del producto no se

Fecha de emision/Fecha de : 07, Jun, 2017. Fecha de la emision : No hay validacién Version :1.01 12/13
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En cumplimiento del Reglamento (EC) n° 1907/2006 (REACH), Anexo Il
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RS Components Geocel Applicators Acetoxy Silicone Sealant

SECCION 16. Otra informacion

encuentran bajo control del fabricante; el cliente/comprador/usuario es responsable de establecer las

condiciones necesarias para el uso seguro de este producto. El cliente/comprador/usuario no debera utilizar
el producto para ninguna finalidad distinta a la que se muestra en la seccion pertinente de esta ficha SDS sin
consultar en primer lugar con el proveedor y obtener instrucciones de manipulacién por escrito. Debido a la
proliferacion de fuentes de informacion como son las fichas SDS especificas del fabricante, este no se hace

responsable de las fichas SDS obtenidas de cualquier otra fuente.

Fecha de emision/Fecha de
revision

107, Jun, 2017.

Fecha de la emision
anterior

: No hay validacion
anterior.

Version

:1.01
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