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MOBILNI RUCNI SKENERY

CEHI

Technicka data v detailu

Vlastnosti
Oblast pouziti
Provedeni skeneru
RozliSeni senzoru
Svételny zdroj
Interni osvétleni
Vyrovnavaci pomucka

Rozliseni kodu

Cteci vzdalenost

1)
2)

Plati pro kod 39.
Plati pro kod Data Matrix.

Mechanika/elektrika
Napajeci napéti

Prikon

Barva pouzdra
Kryti

Hmotnost

Rozmeéry (D x V x H)
MTBF

Vykon
Citelné struktury kédu
Druhy ¢arovych kodu

Typ kodu 2D
Typ kodu Stacked

Objednaci informace

Typ Vyrobek é.

IDM240-311S USB Kit 6068390

Soucasti dodavky: Propojovaci kabel (1), IDM240-311S (1)

DalSi provedeni pfistroje a pfisluSenstvi

General Purpose
Rucni skener 2D kédu

1 280 px x 800 px

LED dioda, viditelny, ¢ervena, 630 nm

LED dioda, viditelny, ¢ervena, 630 nm

>0,07 mm Y
20,13 mm 2)

30 mm ... 400 mm

5VDC..5VDC, £10%

Provoz: 395 mA
Pohotovostni rezim: 220 mA

Cerna, Seda

P42

152 g, Bez kabelu

95 mmx 70,5 mm x 161,7 mm
100.000 h

1D kod, 2D kod, Stacked

Codabar, Code 39, Prolozeni 2 z 5, Code 93, Code 128, UPC / GTIN / EAN, RSS, Australian
Post, China Post, German Post, US Planet, US Postnet, British Post, Intelligent Mail, Japan Post,
Korean Post, Dutch KIX Post

Data Matrix, K6d QR, MicroQR-Code, Aztec, MaxiCode
PDF417, MicroPDF417, Code 49, Code 16K, Composite, Codablock F
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Omyly a zmény vyhrazeny


http://www.sick.com/6068390
http://www.sick.com/6068390
https://www.sick.com/6036728
https://www.sick.com/6068389
https://www.sick.com/IDM24x

IDM240-311S USB Kit | IDM24x
MOBILNi RUCNI SKENERY

Rozhrani

Ethernet
ZpUsob integrace primyslové shérnice
PROFINET
ZpUsob integrace primyslové shérnice
Funkce
EtherCAT
ZpUsob integrace primyslové sbérnice
Sériovy
PROFIBUS DP
ZpUsob integrace prumyslové shérnice
DeviceNet™
ZpUsob integrace prumyslové shérnice
UsB
Funkce
Optické ukazatele
Akustické ukazatele
Vibrace

Konfiguracni software
Udaje o prostiedi

Odolnost viiéi razu

Provozni okolni teplota

Skladovaci teplota

Pripustna relativni vihkost vzduchu

Odolnost vici okolnimu svétlu
Klasifikace

ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECI@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ECl@ss 10.0
ECl@ss 11.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
UNSPSC 16.0901
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v, TCP/IP

Volitelné prostrednictvim externiho pripojovaciho modulu CDF600-2
v

Volitelné pres externi modul provozni sbérnice CDF600-2

PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port

v

VoliteIné pres externi modul provozni sbérnice CDF600

v, RS-232

v

Volitelné pres externi modul provozni sbérnice CDF600-2

v

Volitelné prostrednictvim externiho pripojovaciho modulu CDM + CMF
v

Pripojeni klavesnice, Emulace COM portu

2 LEDs (Provozni stav, Potvrzeni ¢tent)

Bzucéak, moznost vypnuti

Ne

IDM Setup Tool

25 padovych zkousek Z vysky 1,5 m na beton
-10 °C... +50 °C

-40 °C...+70 °C

95 %, nekondenzujici

100.000 Ix

27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
EC002550
EC002550
EC002550
43211701
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Schéma zapojeni
PROFINET 10/RT

PROFINET IO/RT

Z53608* IDM26&0*

&

I RS-232 cable
Part no, &g, 2116717

- Adapter cable, 0,2 m
s N I Part no. 2056475

CDF600-2200
Part no. 1062460

Connection

I RS-232 cable
Part no, e.g. 6045196

Q' Adapter cable, 0,2 m
Yo e Part no. 2056475
CDF&600-2200
Part no. 1062460

Connection

HW19xx*

RS-232 cable |
Part no. e.g 6052576

Adapter cable, 0.2 m e
Part no. 2056475 ot e

CDFE00-2200
Part no. 1062460

Connection

(23 34
o1|@ 2112 3@-@
Standard plug connectors Standard plug connectors &
and cut goods for assembly and cut goods for assembly .
@ .
FPIRIOIFIT | * exemplarily
U TIRAL AT = Connecting cable
NJEJT = Adapter cable
= PROFINET I0/RT cable
4 AUTOMATICKA IDENTIFIKACE | SICK Datovy list vyrobku | 2021-01-29 14:51:44
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PROFIBUS DP

PROFIBUS DP

IDM261*

I RS-232 cable
Part no. ¢.g. 6041540

g \" = Adapter cable, 0,2 m
eyt Part no, 2056475

CDFE00-2100
Part no. 1058965

Connection

Z53608*

&’

| RS-232 cable
Part no. .. 2116717

Adapter cable, 0,2 m
Part no. 2056475

CDFE00-2103
Part no. 1058966

Connection

HW19xx*

RS-232 cable I
Part no. e.g. 6052576

Adapter cable, 0,2 m C ,i
o I b W

Fart no, 2056475

CDF600-2103
Part no. 1058966

Cannection
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@3
@l |® ol ®
Standard plug connectors
and cut goods for assembly * exemplarily
= Connecting cable
= Adapter cable

== PROFIBUS DP cable

AUTOMATICKA IDENTIFIKACE | SICK 5
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Ethernet TCP/IP

Ethernet TCP/IP

ZS3678*

I RS-232 cable
Part no. e.g. 2116717

( . , Adapter cable, 0,2 m
-

Part no. 2056475

CDF600-2200
Part no. 1062460

Connection

@

LR R

Standard plug connectors
and cut goods for assembly

IDM260*

I RS-232 cable
Part no. e.g. 6045196

; s ’ Adapter cable, 0,2 m
o

Part no. 2056475

CDF600-2200
Part no., 1062460

Connection

Standard plug connectors
and cut goods for assembly

HW19xx*

RS-232 cable |
Part no. e g 6052576

Adaptercabte.OZm I G \’

Part no. 2056475

CDF&00-2200
Part no. 1062460

Connection

3)-@

AUTOMATICKA IDENTIFIKACE | SICK

s s e

* exemplarily
= Connecting cable
— Adapter cable
— PROFINET IQ/RT cable
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EtherCAT®

EtherCAT®

IDM241*

I RS-232 cable
Part na. e.g. 6041540

; L I Adapter cable, 0,2 m

Part no. 2066475

CDF&00-0300
Part no. 1052291

Connection

@

)
WL

|®

Z53608*

I RS-232 cable
Part no. e.8. 2116717

Part no. 2056475

CDFE00-0300
Part no. 1052291

.?\_’ I Adapter cable, 0,2 m

Connection

24y 93

&J| |(3)

HW19xx*

N
=

RS-232 cable I
Part no. e.g 6052576

Adapter cable, 0,2 m | C 9 o

Part no. 2056475
CDFE00-0300
Part no. 1052291

Connection

zay 39

@@

EtherCAT.
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EtherCAT® cable, 2 m
Part no. 6048241

* exemplarily
— Connecting cable
= Adapter cable
= EtherCAT® cable

AUTOMATICKA IDENTIFIKACE | SICK 7
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DeviceNet™
DeviceNet™
IDM260*
I RS-232 cable
Part no. e.g. 6045196
g ; Adapter cable, 0,2 m
S I Part no. 2056475
CDM420-0001 CMF400-2101
Part no. 1025362 Part no, 1026242

E % Connection

24y

HW19xx*

| RS-232 cable
Part no. e.g. 6052576

g ; Adapter cable, 0.2 m
S I Part no. 2056475

CDM420-0001 CMF400-2101
Part no. 1025362 Part no. 1026242

Connection
2124V

@

DeviceNet>>

Zapojeni AUX do smycky

Looping-in via AUX

IDM260*

I RS-232 cable
Part no. ¢.g. 6045196

Q Adapter cable, 0,2 m
& Part no. 2056475

CDM420-0004 Flat cable
Part no. 1028487 Part no. 2058003

8 AUTOMATICKA IDENTIFIKACE | SICK

* exemplarily
=== Connecting cable
= Aclapter cable
w— DeviceNet™ cable

* axemplarily
w— Connecting cable
= Adapter cable
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Doporucené prislusenstvi

Dalsi provedeni pfistroje a pfisluSenstvi
Struény popis

Ostatni montazni prisluSenstvi

r Drzak stativu
! Stolni drzak

Doporucené sluzby

Dalsi sluzby

ProdlouZeni zaruky

* Oblast produktu: Automaticka identifikace, primyslové zpracovani obrazu, Snimace méreni
vzdalenosti, ReSeni méficich a detekénich aplikaci

¢ Rozsah sluzeb: Sluzby odpovidaji rozsahu zakonné zaruky poskytované vyrobcem (vSeobec-
nym podminkam nakupu SICK)
« Doba trvani: Zaruka 5 let od data dodani.
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Typ

Drzak stativu

Stolni drzak

Typ

Prodlouzena zaruka cel-
kové 5 let od data dodani

Vyrobek ¢.

6036724

6045192

Vyrobek ¢.

1680671


https://www.sick.com/IDM24x
http://www.sick.com/6036724
http://www.sick.com/6036724
http://www.sick.com/6045192
http://www.sick.com/6045192
https://www.sick.com/IDM24x
http://www.sick.com/1680671
http://www.sick.com/1680671
http://www.sick.com/1680671

On-line datovy list

STRUCNY PROFIL SPOLECNOSTI SICK

Spolecnost SICK se fadi mezi predni vyrobce inteligentnich senzor(i a senzorovych feseni pro primyslové vy-
uziti. Jedine¢né spektrum vyrobk(l a sluZeb vytvari optimalni zaklad pro bezpecné a efektivni fizeni procesd,
ochranu osob pred Grazem a zamezeni ekologickym Skodam.

Ziskali jsme rozsahlé zkusenosti v rliznych odvétvich a zname Vase procesy a pozadavky. Diky inteligentnim
senzorlm jsme tak schopni nabidnout nasim zakaznikim préavé to, co potfebuji. V aplikacnich centrech

v Evropé, Asii a Severni Americe jsou systémova feSeni testovana a optimalizovana v souladu s poZadavky
zakaznikUd. To vSe z nas déla spolehlivého dodavatele a partnera v oblasti vyvoje.

Nasi nabidku doplniuji rozsahlé sluzby: SICK LifeTime Services poskytuji podporu béhem celého cyklu Zivot-
nosti stroje a zajiStuji bezpecnost a produktivitu.

To je podstatou ,Sensor Intelligence“.

JSME VAM NABLIZKU KDEKOLIV NA SVETE:

Kontaktni osoba a dalsi poboCky

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



