Produktdatenblatt

Apparate-Lenkrolle mit Riickenloch, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit
thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkarper, mit

Fadenschutz aus Kunststoff, groB

EAN 4047526344344 /\
ID 344341 Made in

Zolltarifnummer 83022000 Germany

Gehéause: Serie LRA

o Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

¢ zweifache Kugellagerung im Drehkranz

* minimales Drehkranzspiel, leichtgéngiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die
spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie TPA

o Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Harte
85 Shore A, Farbe grau, spurlos, élhaltig

» Radkdrper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

¢ mit Fadenschutz aus Kunststoff, groB

« sehr hohe chemische Besténdigkeit gegen viele aggressive Medien

« Temperaturbestindigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfahigkeit bei iber
+30 °C

 Laufbelag 6lhaltig, bei empfindlichen Béden Kontaktverfarbungen maglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische Daten:

Rad-@ (D) © 75 mm
Radbreite 0. 25mm
Tragfahigkeit bei 3 km/h 8 75kg
Tragfahigkeit (statisch) 8 190 kg
Lagerart ®© Kugellager (C)
Gesamthohe (H) 4 98 mm
Montageart Riickenloch
Platten-@ ® 43mm
Riickenloch S 11 mm
Ausladung (F) & 28mm
Temperaturbestandigkeit min -20°C
Temperaturbesténdigkeit max 60 °C
Belagsharte 85 Shore A
Stiickgewicht & 0,3kg
Spurlos

Kontaktverfarbungsfrei X
Antistatisch @ X

ESD X
Elektrisch ableitend M x
Korrosionsbesténdig X
Hitzebestandig E x
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Blickle

Belagshérte

85 Shore A
Rollwiderstand

sehr gut
VerschleiBresistenz

befriedigend

Bodenschonung/Fahrgerdusch
gut

12



Autoklaventauglich X
Waschmaschinentauglich X

Produktreferenzen

Zugehorige Bockrolle BRA-TPA 75KF Zugehorige Lenkrolle LRA-TPA 75KF

Verwendetes Rad TPA 75/6KF

30.07.2026 | www.blickle.de 2/2



