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RS Pro Thermoelement Typ J, 

2 m Länge, 0,3 mm 
Durchmesser → +750 °C.             

RS Best.-Nr. 621-2186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie 
die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Geschweißte, 
freiliegende 
Verbindung für 
schnelle 
Ansprechzeiten 

 

• Glasfaserisoliertes 
Kabel 

 

• Entspricht IEC 60584 

 

MERKMALE 
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Eine Serie von Temperatursensoren mit Thermoelement Typ J, K, T und N von RS PRO gemäß 
Standard IEC 60584. Diese Thermoelemente haben eine geschweißte, freiliegende Kontaktstelle 
für eine kurze Ansprechzeit und Leitungen mit einer Glasfaser-Isolierung 

 

 

 

 

 

 

Thermoelementtyp                   Typ J 
Temperaturmessbereich -50 °C bis 750 °C.  
Baugewerbe Feindrahtsensor 
Messstelle Freigelegt 
Genauigkeit ±1.5°C  
Ausgang 100 °C = 5,269 mV  
Ansprechzeit 0.7s 
Seebeck-Koeffizient 55µV/°C 
Max. Spannung    69.553mV 
Sender Keine  
Kalibrierungsverfügbarkeit Ja 

Anwendung Universal, einfache und wirtschaftliche Messung, ideal 
für die Messung von Temperatur oder Labor. 

  

 

 

Sondendurchmesser 0.3mm 
Sondenlänge 2m 
Isolierung/Ummantelung  Glasfaser     
Typ der Anschlussklemmen Kabelverschraubung  
Terminal 17 mm x 11 mm 
Kompensierende Kabellänge 2m    
Kabelisolierung PVC 
Gewicht 8.33g 

     

 

 

Produktbeschreibung 
  

Mechanische 
 

Allgemeine 
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Konformität/Zertifizierung IEC 60584 
Normen erfüllt      RoHS-kompatibel 

 

 

 

Zulassungen 
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