SIEMENS

hoja de datos del producto 6ES7223-1BL32-0XB0O

SIMATIC S7-1200, E/S DIGITAL SM 1223,
16 DI/ 16 DO, 16 DIDC 24 V,
SINK/SOURCE, 16 DO, TRANSISTOR 0,5A

Tensién de alimentacién

24V DC Si
Rango admisible, limite inferior (DC) 20,4V
Rango admisible, limite superior (DC) 28,8V

Intensidad de entrada

de bus de fondo 5V DC, max. 185 mA

Entradas digitales

de latension de carga L+ (sin carga), max. 4 mA ; por canal
Tensidn de salida

Alimentacion de transmisores

existente Si

Pérdidas

Pérdidas, tip. 45 W

Entradas digitales

Ndmero de entradas digitales 16
en grupos de 2
Caracteristica de entrada segun IEC 61131, tipo 1 Si

NUumero de entradas atacables simultaneamente
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todas las posiciones de montaje

hasta 40 °C, méx. 16

Posicion de montaje horizontal

hasta 40 °C, max. 16

hasta 50 °C, max. 16

Posicion de montaje vertical

hasta 40 °C, méx. 16

Tensién de entrada

Tipo de tensién de entrada DC

Valor nominal, DC 24V

para sefial "0" 5V DC, con 1 mA
para sefial "1" 15 VDC at 2.5 mA

Intensidad de entrada

para sefial "0", méax. (intensidad de reposo admisible) 1 mA
para sefial "1", min. 2,5 mA
para sefial "1", tip. 4 mA ; tipicamente

Retardo a la entrada (a tensién nominal de entrada)

para entradas estandar

parametrizable Si; 0,2 ms, 0,4 ms, 0,8 ms, 1,6 ms, 3,2 ms, 6,4 msy 12,8 ms,
elegible en grupos de 4

para entradas de alarmas

parametrizable Si

Longitud del cable

Longitud del cable apantallado, méax. 500 m

Longitud del cable no apantallado, méax. 300 m

Salidas digitales

NUmero de salidas 16

en grupos de 1
Proteccién contra cortocircuitos No ; a prever externamente
Limitacion de la sobretension inductiva de corte a L+ (-48 V)

Poder de corte de las salidas

con carga resistiva, max. 0,5A

con carga tipo lampara, max. 5w

Tensién de salida

Valor nominal (DC) 24V
para sefial "0", max. 0,1V ; con carga de 10 kOhm
para sefial "1", min. 20V DC

Intensidad de salida
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para sefial "1" valor nominal 0,5A

para sefial "1" rango admisible, max. 0,5A
para sefial "0" intensidad residual, max. 10 pA
"0" a"1", max. 50 s
"1" a"0", max. 200 ps

Corriente total de salidas (por grupo)

Posicion de montaje horizontal

hasta 50 °C, méx. 8 A ; Corriente por comun

Salidas de relé

Poder de corte de los contactos

con carga inductiva, max. 0,5A

con carga tipo lampara, max. 5w

con carga resistiva, max. 0,5A
Longitud del cable apantallado, méax. 500 m
Longitud del cable no apantallado, méax. 150 m

Alarmas/diagnésticos/informacion de estado

INERUES
Alarmas Si
Alarma de diagnéstico Si
Funciones de diagnéstico Si

LED sefializador de diagndstico

para el estado de las entradas S
para el estado de las salidas Si
para mantenimiento Si
Sefializador de estado salida digital (verde) Si
Sefalizador de estado entrada digital (verde) Si

Aislamiento galvanico

Aislamiento galvanico médulos de E digitales

entre los canales, en grupos de 2

entre los canales, en grupos de 1

entre los canales y el bus de fondo 500 V AC
1P20 Si

Normas, homologaciones, certificados
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Marcado CE Si

RCM (former C-TICK) Si

Homologacién FM Si

Condiciones climaticas y mecéanicas para el almacenamiento y el transporte

Condiciones climaticas de almacenamiento y transporte

Caida libre

Altura de caida max. (en el embalaje) 0,3 m ; Cinco veces, en embalaje de envio

Temperatura

Rango de temperatura permitido De -40 °C a +70 °C

Presién atmosférica segun IEC 60068-2-13

Presién atmosférica permitida De 1080 a 660 hPa

Humedad relativa del aire

Rango admisible (sin condensacién) a 25 °C 95 %
Condiciones mecanicas y climaticas en servicio

Condiciones climaticas en servicio

Temperatura

Rango de temperatura permitido -20 °C a +60 °C con montaje horizontal; -20 °C a 50 °C con montaje
vertical; 95 % de humedad del aire, sin condensacién

min. -20 °C
max. 60 °C
Cambio permitido de temperatura 5°C a 55°C, 3°C/minuto

Sistema de conexién

Conector frontal requerido Si

Elementos mecanicos/material

Tipo de caja (frente)

Plastico Si

Dimensiones

Ancho 70 mm
Alto 100 mm
Profundidad 75 mm
Peso, aprox. 3109
Ultima actualizacién 28-jul-2014
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