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e Référence : PTEES

e Définition : Filtre-régulateur + lubrificateur sur portique

e Avantage : 3 sorties « seches »

e Avantage : Systeme dépose ultra rapide

e Entrée : Profil Euro 7.2-7.4 (ERP 07)

e Sortie seche : Raccord ESI 07 (2 supplémentaires possibles)
e Sortie lubrifiée : 2x ESI 07

e Débit traité : 2800 I/min (@7b, DP 1b)

e Filtration:25

e Régulation:0-10b

e Pression entrée : 12 b maxi

e Matériau corps : Alliage aluminium

e Matériau cuve : Polycarbonate, protection métal
e Purge : Manuelle

e Support : Portique mobile métallique

e Lubrification : Utiliser une huile spécifique pour outils pneumatiques

e Distance conseillée entre lubrificateur et outil =5 m

Dépose rapide
et facile !
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