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数据表 

库存号：663-803 

RS Pro 124 mm 抗磁氧化锆陶瓷锯齿

镊子，耐酸耐焊料 

产品详细信息 

Zirconia ™ 陶瓷镊子 

绝缘，非生物 

锯齿状手柄 

特别适用于电子生产和维修、焊接、实验室、清洁室 

耐磨性是金属的十倍 

防腐蚀 

耐酸（氢氟酸除外） 

可耐受高达 1000°C 的高温 

全长 124mm 

注意事项 

陶瓷是一种易碎材料，但如果使用正确，它们可以提供较长的使用寿命。 

塑料、塑料尖端和陶瓷 



 

简体中文 

规格 

材料 氧化锆陶瓷 

整体长度 124 mm 

尖头类型 锯齿 

抗磁 是 

耐酸 是 

耐焊料粘结 是 

最高温度 +1000°C 

 


