
スペーサー
C 28

A黄銅
スペーサー

Bジュラコン
スペーサー

Cステンレス
スペーサー

Dスチール
スペーサー

EPPS
スペーサー

FPBT
スペーサー

Gエコ
スペーサー

Hアルミ
スペーサー

Iベーク
スペーサー

Jナイロン
スペーサー

Kピーク
スペーサー

Lレニー
スペーサー

MLED取付
スペーサー

ND-Sub取付
スペーサー

OPTFE
スペーサー

Pセラミックス・ガラス
スペーサー

Qチタン
スペーサー

S基板用
マウントパーツ

Rピンヘッダー

Tインサート
ナット

Uメカニカル
パーツ

V樹脂
ワッシャー

W樹脂
ブッシュ

材料資料

Y金属ねじ、ボルト
ナット、ワッシャー

X樹脂ねじ、
ボルト、ナット

スペーサー
の選定

Cステンレス
スペーサー

L 品　　番
1 CU－401
1.5 CU－401.5
2 CU－402
2.5 CU－402.5
3 CU－403
3.5 CU－403.5
4 CU－404
4.5 CU－404.5
5 CU－405
5.5 CU－405.5
6 CU－406
6.5 CU－406.5
7 CU－407
7.5 CU－407.5
8 CU－408

L 品　　番
22 CU－422
23 CU－423
24 CU－424
25 CU－425
26 CU－426
27 CU－427
28 CU－428
29 CU－429
30 CU－430
35 CU－435
40 CU－440
45 CU－445
50 CU－450

L 品　　番
8.5 CU－408.5
9 CU－409
9.5 CU－409.5
10 CU－410
11 CU－411
12 CU－412
13 CU－413
14 CU－414
15 CU－415
16 CU－416
17 CU－417
18 CU－418
19 CU－419
20 CU－420
21 CU－421

CU-400  （M=4用）

L±0.1

φ
4.
2±
0.
15

φ8

ご注文個数 50個～

L 品　　番
1 CU－501
1.5 CU－501.5
2 CU－502
2.5 CU－502.5
3 CU－503
3.5 CU－503.5
4 CU－504
4.5 CU－504.5
5 CU－505
5.5 CU－505.5
6 CU－506
6.5 CU－506.5
7 CU－507

L 品　　番
18 CU－518
19 CU－519
20 CU－520
22 CU－522
25 CU－525
28 CU－528
30 CU－530
35 CU－535
40 CU－540
45 CU－545
50 CU－550

L 品　　番
7.5 CU－507.5
8 CU－508
8.5 CU－508.5
9 CU－509
9.5 CU－509.5
10 CU－510
11 CU－511
12 CU－512
13 CU－513
14 CU－514
15 CU－515
16 CU－516
17 CU－517

CU-500  （M=5用）

L±0.1

φ
5.
2±
0.
15

φ8

ご注文個数 50個～

L 品　　番
2 CU－602
3 CU－603
4 CU－604
5 CU－605
6 CU－606
7 CU－607
8 CU－608
9 CU－609
10 CU－610

L 品　　番
40 CU－640
45 CU－645
50 CU－650

L 品　　番
12 CU－612
15 CU－615
18 CU－618
20 CU－620
22 CU－622
25 CU－625
28 CU－628
30 CU－630
35 CU－635

CU-600  （M=6用）

L±0.1

φ
6.
3±
0.
15

φ10

ご注文個数 50個～
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