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Imagen aproximada
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Datos técnicos detallados
Caracteristicas

Medio

Tipo de presion

Margen de medida
Temperatura de proceso

Senal de salida analégica y carga admisible
Ra

Compensacion de punto cero
Salida de senal
Salida de diagnostico

Pantalla

Tiempo de inicializacion
Rendimiento

No linealidad
Exactitud

Precision de ajuste de las salidas conmuta-
das

No repetibilidad

Rango de temperaturas de medicion

Informacion sobre pedidos

PAC50-BGD 1062961

Otros modelos del dispositivo y accesorios

Aire comprimido seco
Presion relativa
-1 bar ... 1 bar
0°C..+60 °C

Opcional, 4 mA ... 20 mA / 0 V... 10 V. Conmutacion automatica fija (ajustable) o en funcion de
la carga conectada. Senales de salida con posibilidad de invertirse: 20 mA...4 mA / 10V ...
oV

Resistencia de carga en salida de corriente < 600 Q

Resistencia de carga en salida de corriente > 3 kQ

Maéx. + 5% del margen
10-Link/PNP + PNP/NPN/push-pull
La salida conmutada 2 se puede fijar como salida de diagnoéstico

LCD con iluminacion del fondo con LED (verde/rojo); gira electronicamente 180°
Indicacion de la presion: 4 digitos, 16 segmentos

La unidad de presion se puede cambiar: bar, MPa, kPa, psiy inHg

Actualizacion: 1.000, 500, 200, 100 ms (programable)

300 ms

< + 0,5 %, del margen (linea recta de adaptacion 6ptima o BFSL en inglés) seglin IEC 61298-2
< + 1,5 % del margen

< + 0,2% del margen

< + 0,2 % del margen

+10 °C ... +60 °C
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Sujeto a cambio sin previo aviso


http://www.sick.com/1062961
http://www.sick.com/1062961
https://www.sick.com/PAC50
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Mecanica/Electronica

Conexion de proceso

Material de la carcasa
Tipo de conexion
Tension de alimentacion

Consumo de corriente

Seguridad eléctrica

Conformidad CE
Peso del sensor

Grado de proteccion

Clase de proteccion Il
Certificado RoHS

Certificado cRUus

1)
2)

Datos de ambiente

Temperatura ambiente

Temperatura de almacenamiento

Humedad relativa del aire
Efecto de choque

Carga de vibraciones
Clasificaciones

ECl@ss 5.0
ECI@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECl@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
UNSPSC 16.0901
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Sujeto a cambio sin previo aviso

En estado enchufado con contraconector adecuado.

2xG %Y
Carcasa: policarbonato, Teclado: TPE, Sujecion del carril: POM, Juntas: NBR
1 Conector circular M12 de 4 polos

17vCC..30VCC

Méx. 40 mA con L™ =24V CC

Clase de proteccion Il
Proteccion contra sobretension: 32 V CC

Resistencia a cortocircuitos: Qa, Q1, Q2 contra M y contra L

Proteccion contra polarizacion inversa: L* contra M
Directiva CEM: 2004/108/CE, EN 61326-2-3
Aprox. 40 g

IP65 / IP67 (Segin IEC 60529) ?

v

v

v

Cara inferior: G ¥4 rosca interior, cara trasera: G ¥ rosca interior, ambas segtn DIN ISO 16030.

0°C..+60 °C

-20 °C...+80 °C

<90 %

Max. 30 g, xyz, segiin DIN EN 60068-2-27 (11 ms, impacto mecanico)

Max. 5 g (10 ... 150 Hz), xyz, segun DIN EN 60068-2-6

27371814
27371814
27371814
27371814
27371814
27371814
27371814
27371814
EC000243
EC000243
41112409
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Esquema de dimensiones (Medidas en mm)

Cara inferior: rosca interior G %, cara trasera: rosca interior G ¥4

© <
o
Q)
13.6
N ,; (0.54)
el
< i 9.5
S 4 (0.37)
S T I

63
(2.48)

=
25.8
(1.02)

-G1/4

(1.38) o

(0.37)

Tipo de conexion

1 Conector circular M12 de 4 polos

©)
@ @
@®
Output signals Type code Electrical Pin assignment
connection
2 x digital PAC50-xxA M12x1, 4 pins L+=1,M=3,Q1=4,02=2
1x digital + analog PAC50-xxB M12x 1, 4 pins L+=1,M=3,Q1=4,0A=2
1x10-Link/digital PAC50-xxD M12x 1, 4 pins L+=1,M=3,C/Q1=4,Q2=2
+ digital

Indicaciones de montaje
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Kit de fijacion

Accesorios recomendados

Otros modelos del dispositivo y accesorios

Descripcion breve Tipo N.° de
articulo

Escuadra y placas de fijacion

Juego para montaje en pared; Elemento de fijacion para el montaje en pared del inte- BEF-MA-WL- 2069198
rruptor de presion PAC50, Elemento de fijacion: policarbonato, Tornillos: acero galvani- MNTS-PAC5
zado

Soportes de fijacion y alineacion

Kit de montaje tipo panel, para montar el interruptor de presion PAC50 en un cuadro de BEF-MA- 2069200
g interruptores. Espesor maximo del panel: 5 mm., Marco de montaje para cuadro eléctri- CTRLPS-PAC5
co y elemento de fijacion: policarbonato, Tornillos: acero galvanizado

Médulos y pasarelas

Ndmero de puertos |0-Link: 4; modo de comunicacion: COM1/COM2; version |0-Link: IOLSHPB-P3104R01 6039728
10-Link V1.0; entrada conmutada: PNP; tension de alimentacion Vs: CC 24 V; velocidad

de transmision de datos: max. 12 MBd, Autobaud; asignacion de espacio de direccion:

1 a 126; tipo de conexion: conector de enchufe M12; tipo de conexion, puertos I0-Link:

conector de enchufe M12, 5 polos; tension de alimentacion Vs, modulo: CC 18 ... 30 V;

consumo de corriente: tip. 75 mA / max. 100 mA (en UL con CC 24 V), tip. 25 mA + co-

rriente del sensor / max. 800 mA (en Us con CC 24 V), para PROFIBUS
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https://www.sick.com/PAC50
http://www.sick.com/2069198
http://www.sick.com/2069198
http://www.sick.com/2069198
http://www.sick.com/2069200
http://www.sick.com/2069200
http://www.sick.com/2069200
http://www.sick.com/6039728
http://www.sick.com/6039728

LO MAS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes lideres de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones
industriales. Nuestro exclusivo catalogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control
seguro y eficaz de procesos, para la protecciéon de personas y para la prevencion de accidentes y de dafios
medioambientales.
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Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer
a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros
de aplicacion en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas
especificas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que
SOMos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida
Gtil de su maquinaria para que obtenga la maxima seguridad y productividad.

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL
MUNDO:

Encontrara informacion detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra

pagina web:

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



