LED-Flutlicht

MERKMALE

Ultraschlankes und
kompaktes Gehause

Das Flutlicht besteht
aus Aluminium und
gehartetem Glas

110° Strahlbreite

Verstellbare
Halterung

Die LED-Lampen
bieten eine
Farbtemperatur von
4000 K, was
bedeutet Zu einem
kiihlen weif3en Licht

Eine LED-Leuchte
bietet bis zu 90 %
mehr
Energieeffizienz Als
herkdmmliche
Halogen- oder
Gluhlampen

Fir AuBenbereiche
geeignet

RS Pro LED-Fluter, 900 Im,
IP65 220 — 240V

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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LED-Flutlicht Eﬂ

Produktbeschreibung

Wir stellen vor: Rahmenlose LED-Fluter von RS Pro, geeignet fiir den Austausch von Halogenflutern.
Der RS Pro Fluter hat ein rahmenloses und schlankes Design und ist damit ein kompaktes und
effektives Flutlicht ohne groRe Mengen. Das leichte Gehause besteht aus Durable Aluminium und
gehéartetem Glas fur den Einsatz in extremen Umgebungen wie den Elementen im Freien. Die
Lichtleistung von 900 Im (Lumen) macht es zu einem extrem vielseitigen Fluter fir grol3e Raume wie
Baustellen, Parkplatze und Garten, wahrend die Fluter als Standard- oder PIR-Sensoreinheiten
erhéltlich sind, um je nach Bedarf zusatzliche Flexibilitat zu bieten.

Allgemeine

Flutlichtart LED
Leuchtkraft 900Im
Lichtfarbe Kihles Weild
Farbtemperatur 4000K
Strahlwinkel 110°
Gehausematerial Aluminium
Gehausefarbe Schwarz
Lagerhauser, Parkplatze, Gehwege, Baugebiete, Parks
Anwendungen y oo .
und Garten, Heimsicherheit
Elektrische
Wattleistung mnow
Spannung 220 V bis 240 V
Lampen-Wirkungsgrad < 90%
Lampentyp LED
Lebensdauer 30000h
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LED-Flutlicht

Mechanische

Abmessungen
Hohe

Breite

Tiefe

Betriebsumgebungsspezifikationen

Grolier Betriebstemperaturbereich
Minimale Betriebstemperatur
Maximale Betriebstemperatur

Schutzkategorie

120 mm x 80 mm x 27 mm
120mm

80mm

27mm

-20 °C bis 40 °C.
-20°C
40 °C.

IP-Schutzart

Zulassungen

IP65

Konformitéat/Zertifizierung

EN61340
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