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EIGENSCHAFTEN 
Das Geräuschpegelmessgerät misst gleichzeitig frequenzbewertete Lärmbelastung und 
Spitzenschallpegel. 
� Mehrere simulierte Messgeräte (unter dem Namen 

D1, D2 und D3) 
� Einfache Bedienung, einschließlich direkter Ablesung 

von Ergebnissen. 
� Zehn integrierte Standard-Messeinstellungen: 

OSHA-80, OSHA-90, MSHA-80, MSHA-90, DOD, 
ACGIH, ISO-85, ISO-90, NR-15 und NHO-01 

� Pause-Funktion 
� Neun nutzerdefinierte Messeinstellungen 

� 30 Speicherstände (DATA) 
� Herunterladen von Einstellungen vom PC 

auf das Messgerät 
� Bedienfeldsperre schützt Messgerät vor 

versehentlicher Bedienung 
� Timer unterstützt Vorauswahl von 

Messzeit und -dauer 
� USB-PC-Schnittstelle für Ladegerät 
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TECHNISCHE ANGABEN 

Berücksichtigte Normen  IEC 61252: 2002, ANSI S1.25-1992 für Dosimeter und 
Schallbelastungsmessgeräten 

Mikrofon ½” Electret Kondensatormikrofon 

Anzeige 128x64-Grafik 

Messbereiche 
Schallpegelbereich: 70 – 140 dB (A, C) 

90 – 140 dB ( Z ) 
Spitzenbereiche: 103 – 143 dB Spitze 

Frequenzwichtung 
RMS-Erkennung: A, C und Z 
Spitzenerkennung: A, C und Z 

Frequency Range 31.5 Hz – 8 kHz 

Zeitbewertung Schnell, Langsam und Impuls (RMS-Erkennung) 

Halbierungsparameter 3, 4, 5 oder 6 dB 

Schwelle und 
Beurteilungspegel 

Schwellwert: 70 – 90 dB in 1-dB-Schritten 
Beurteilungspegel: 70 – 90 dB in 1-dB-Schritten 

Maximumerkennung 115 dB 

Uhr Echtzeituhr mit Kalender 

Speicher Ergebnisse von 30 Messungen und 6101 Datensätze können zum 
späteren Prüfen und Herunterladen gespeichert werden. 

Messsteuerung Messdauer: Einstellbar von 10 bis 55 min in 5-min-Schritten oder von 1 bis 
24 h in 1-h-Schritten. 

Timer 
Bis zu 99 Timer (automatischer Start und Stopp) können eingestellt werden 
(maximal einen Monat vor der Messzeit). 
Zeitgesteuerter Start / Stopp: Bis zu 16 Timer können über die PC-Software 

oder das Bedienfeld des Messgerätes 
eingerichtet werden. 

Ausgänge USB-Schnittstelle an Ladegerät (Ladegerät muss eingeschaltet sein) 

Batterie Lithium-Polymer-Akku, 3,7 V, 470 mAh (Flachzelle) 

Batterielebensdauer Typisch > 15 Stunden bei Zimmertemperatur. 

Betriebstemperatur und 
Luftfeuchte 0°C – 50°C (32°F bis 122°F), 10 – 90% Rel. Luftfeuchte 

Lagertemperatur und 
Luftfeuchte -10°C – +60°C (14°F bis 140°F), 10 – 75% Rel. Luftfeuchte 

Abmessungen 84×49×55 mm / 3.3×1.9×2.2 inch 

Gewicht: ca. 77 g (2.7 oz) 

Zubehör Bedienungsanleitung, weiche tragetasche, CD software, USB-Kabel, 
Netzadapter, Ladegerät und Befestigungsclips. 

 
 
 

 


