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材料：刀头采用铬钼钢 (s-2)，刀头耦合器采用铬钒钢，刀头耦合器环采用碳钢 

 

表面：刀头耦合器环采用镀铬和化学黑化表面，刀头为喷砂表面 

 

硬度：刀头热处理至 HRC：56 ~ 62 度、刀头耦合器至 HRC：42 ~ 48 度 

 

清单： 

 

7 件 - 30 mm (1-1/4 in.) 标准内六角螺丝刀刀头：（10mm 六角柄）尺寸：4、5、6、7、8、
10 和 12mm 
7 件 - 75 mm (3 in.) 深六角螺丝刀刀头：（10mm 六角柄）尺寸：4、5、6、7、8、10 和 12mm 

1 件 - 3/8 in. 驱动转 10mm 六角刀头耦合器，带环和钻孔 

1 件 - 1/2 in. 驱动转 10mm 六角刀头耦合器，带环和钻孔 
 

 
 

 

 

 
 
 

RS 专业认证产品为您提供所有产品类别的专业质量部件。我们的产品系列 经工程师测试认证，品质媲美领先品

牌，但又无需支付高昂价格。 
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