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Clip de câble en aluminium 
autoadhésif naturel avec clip 

ouvert ARM de RS Pro, 9,5 
mm max. Faisceau  

RS code commande : 475-160             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Fixation 
autoadhésive rapide 

• Ajustable à 
différentes largeurs 
de fils et de câbles 

• Maintient le câble 
fermement en 
position 

• Rouvrez et fermez 
les bras selon les 
besoins 

• Plus polyvalent et 
pratique que les 
crochets fixes 

 

 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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 Ces clips serre-câbles RS PRO adhésifs à pattes repliables constituent une solution de gestion des 
câbles rapide et facile à utiliser. Leur dos auto-adhésif autorise le placement des clips serre-câbles 
sur la plupart des surfaces verticales ou horizontales, tandis que leurs pattes repliables s'enroulent 
en toute sécurité autour de fils ou de faisceau de câbles de différents diamètres. 

 

 

 

Matériau Aluminium 

Couleur Naturel 

Méthode d'apposition Auto-adhésif 

Type de clip de câble/pince Clip ARM ouvert 

Base adhésive Acrylique 

Résistant aux UV Non 

Applications 
Installation de bureau, Gestion de studio, Entretien 
électrique 

 

 

 

Dimensions 19 mm x 16 mm x 14,9 mm  

Longueur 19 mm 

Largeur 16mm 

Profondeur 14.9mm 

Diamètre maximum de l'ensemble 9.5mm 

Puissance de maintien 800 /0.5kg/24hrs  
250 /1kg X/24hrs 

180 0 Epeler l'adhérence (kg/25 mm) 25kg 

  

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 
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Température maximale -10°C 

Température minimale +90°C 

 

 

 

Conformité/certifications Certificat de conformité RoHS                

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 


