
36022/2 Te

Unità di comando e di segnalazione Ø 22
Serie XB4-B
Pulsanti e lampade spia con ghiera metallica cromata
Harmony® style 4
Generalità

serie XB4-B

Pulsanti Lampade spia

Pulsanti: elementi Lampade spia: elemento
componibili corpo + testa componibile corpo + testa

Descrizione La gamma di pulsanti Ø 22 in metallo comprende:

Apparecchi completi
XB4-B

Elementi componibili sciolti
ZB4-B

Elementi base
ed accessori ZB

Caratteristiche:
pagine da 36001/2 a 36001/5
Riferimenti:
pagine da 36002/2 a 36009/3
Dimensioni d'ingombro:
pagine da 36020/2 a 36020/9

Points forts



36022/3Te

Unità di comando e di segnalazione Ø 22
Serie XB4-B
Pulsanti e lampade spia con ghiera metallica cromata
Harmony® style 4
Generalità (segue)

Funzioni a contatto (pulsante e Arresto d'emergenza)

Pulsante Pulsante “A fungo” ad impulso “A fungo” Arresto
Contatto “NO” Contatto “NC” Contatto “NO” d'emergenza - Premere-tirare

Contatto “NC”

“A fungo” Arresto “A fungo” Arresto “A fungo” Arresto “A fungo” Arresto
d'emergenza - Premere-tirare d'emergenza - Girare per d'emergenza - Girare per d'emergenza - Girare per
a blocco rapido sbloccare - Contatto “NC” sbloccare a chiave sbloccare a blocco
Contatti “NO”+“NC” Contatto “NC” rapido - Contatti “NO”+“NC”

“A fungo” Arresto d'emergenza
Girare per sbloccare
con blocco rapido a chiave Pulsante a doppio
Contatti “NO”+"NC" tasto - Contatti “NO”+“NC”

Funzioni a contatto (selettore)

Selettore - 2 posizioni Selettore - 3 posizioni Selettore - 3 posizioni Selettore
fisse - Contatto “NO” fisse - Contatti “NO”+“NO” 2 ritorni al centro 2 posizioni fisse estrazione

Contatti “NO”+“NO” chiave a sinistra - Contatto “NO”

Selettore - 2 posizioni
con ritorno da destra a sinistra
estrazione chiave a sinistra
Contatto “NO”

Funzioni luminose

Lampada spia BA 9s Lampada spia a LED Lampada spia con trasformatore
ad  incandescenza primario 110/120 V secondario 6 V

Lampadina BA 9s a incandescenza

Funzioni combinate “a contatto + luminosa” (pulsante e selettore)

Pulsante luminoso Pulsante luminoso Pulsante luminoso Pulsante luminoso
BA 9s a incandescenza con LED con trasformatore primario con LED
Contatti “NO”+“NC” Contatti “NO”+“NC” 110/120 a 50/60 Hz

secondario 6 V
Lampadina BA 9s a incandescenza
Contatti “NO”+“NC”

Selettore luminoso
2 posizioni fisse con LED
Contatti “NO”+“NC”

Funzioni manipolatori
2 direzioni 4 direzioni

Senza ritorno Con ritorno Senza ritorno Con ritorno

Schemi di collegamento

Caratteristiche:
pagine da 36001/2 a 36001/5
Riferimenti:
pagine da 36002/2 a 36009/3
Dimensioni d'ingombro:
pagine da 36020/2 a 36020/9
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36023/2 Te

Unità di comando e di segnalazione Ø 22
Serie XB4-B
Pulsanti e lampade spia con ghiera metallica cromata
Harmony® style 4

Generalità

Pulsanti
ad impulso

A filo ghiera
XB4-BA iiiii1/BA42 XB4-BA3311 XB4-BA4322
vedere pagina 36002/2 vedere pagina 36002/2 vedere pagina 36002/2

A filo ghiera con cappuccio Sporgente “A fungo”
XB4-BPiiiii1/BP42 XB4-BL42 XB4-BC21
vedere pagina 36002/2 vedere pagina 36002/2 vedere pagina 36002/2

Pulsanti
con doppio tasto ad impulso

A filo ghiera + sporgente A filo ghiera + sporgente
con cappuccio

XB4-BL845 XB4-BL945
vedere pagina 36002/2 vedere pagina 36002/2

Pulsanti “a fungo”
Ø 40 Arresto d'emergenza
con o senza blocco rapido

“Premere-tirare” “Girare per sbloccare” Sblocco con chiave
XB4-BT42/BT845 XB4-BS542/BS8445 XB4-BS142/BS9445
vedere pagina 36002/3 vedere pagina 36002/3 vedere pagina 36002/3

Selettori

A leva nera A leva lunga nera A chiave
XB4-BD XB4-BJ XB4-BG
vedere pagina 36002/3 vedere pagina 36002/3 vedere pagina 36002/3

Caratteristiche:
pagine da 36001/2 a 36001/5
Riferimenti:
pagine da 36002/2 a 36009/3
Dimensioni d'ingombro:
pagine da 36020/2 a 36020/9

Apparecchi completi Funzioni a contatto



36023/3Te

Unità di comando e di segnalazione Ø 22
Serie XB4-B
Pulsanti e lampade spia con ghiera metallica cromata
Harmony® style 4

Generalità (segue)

Lampade spia

Con LED integrato

XB4-BVB/BVG/BVM
vedere pagina 36003/2

Pulsanti luminosi
ad impulso con pulsante
a filo ghiera

Con LED integrato

XB4-BW3iB5/BW3iG5/BW3iM5
vedere pagina 36004/2

Pulsanti luminosi
con doppio tasto ad impulso

Con LED integrato
XB4-BW84i5
vedere pagina 36004/3

Selettori luminosi
a leva

Con LED integrato
XB4-BK12iB5/BK12iG5/BK12iM5
vedere pagina 36004/3

Caratteristiche:
pagine da 36001/2 a 36001/5
Riferimenti:
pagine da 36002/2 a 36009/3
Dimensioni d'ingombro:
pagine da 36020/2 a 36020/9

Funzioni combinate (a contatto + luminosa)

Apparecchi completi Funzioni luminose
(segue)


