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EH／N6 ヒンジ
表面取りつけ／ステンレススティール

ほぼ全てのアプリケーションに対応する、多種多様な鋳物またはスタンピングのステンレススティー
ルヒンジをご用意しています。サウスコ®ヒンジを皆様のアプリケーションに是非ご利用ください。

スタンピングヒンジは、304または316ステンレススティールでご用意しています。鏡面仕上げですの
で、耐食性や装飾性を必要とするアプリケーションへ有効なソリューションです。

 

鋳物のヒンジには多様な外観があり、どのような製品の外観も引き立ちます。頑丈な構造ですので
厳しい使用環境下にも適合します。 

 
 

サウスコ®の多くのヒンジは、糊付きのステンレススチールカバーも共にご利用いただけます。これら
のカバーつきヒンジは滑らかに仕上げられた外観と、取りつけの簡単さを一体化しました。

 

 

製品ラインは常に拡大しています。サイズにつきましては、以下のサウスコウェブサイトをご参照くだ
さい。

スタンピングヒンジ： www.southco.com/N6
鋳物ヒンジ： www.southco.com/EH

ご要望の製品が見つからない場合、アプリケーションに合わせてカスタマイズ対応させていただき
ます。詳細につきましては、現地の担当者までお問い合わせください。.

その他のオプションも選択可能です。品番、取り
つけ方法、仕様などの詳細については、下記ウェ
ブサイトをご参照ください。
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EH／N6 ヒンジ
表面取りつけ／ステンレススティール

表面取りつけ： 簡単な取りつけで180°の開き角度。

オフセット取りつけ：オーバーレイドアに簡単に取りつけ可能。

フラッシュ取りつけ： 低頭で凹凸の無いすっきりした外装。

軸取りつけ：低頭で180°の開き角度。

ほぼ全てのアプリケーションに適応する取りつけ方法をご用意しています。その中で、最も一般的なスタイルを
以下に示します。.

その他のオプションも選択可能です。多様な品
番、取りつけ方法、仕様などの詳細については、
下記ウェブサイトをご参照ください。
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実物大

EH ヒンジ
サーフェイスマウント（表面取りつけ）

G

F

B

A

C

H

4 x J
スタッド

D

4 x Ø E
皿穴

D

A B
スタッド品番

C D Ø E F G H スタッ
ド J亜鉛（クロム） 亜鉛（黒） ナイロン（黒）

40 EH-5A-4G4-38 EH-5A-4G4-50 ~ 25 5.4 5 9 8.5 M5

50 EH-6A-5G5-38 EH-6A-5G5-50 EH-6A-5G5-20 30 6.4 6 11 8 M6

4 x Ø E ±0.1
ドア

フレーム

C±0.2

D±0.2

径方向

軸方向

www.southco.com/EH

A B
皿 貫通穴 品番

C D Ø E F G
亜鉛（クロム） 亜鉛（黒） ナイロン（黒）

40 EH-5A-4V4-38 EH-5A-4V4-50 ~ 25 5.4 5 9 

50 EH-6A-5V5-38 EH-6A-5V5-50 EH-6A-5V5-20 30
6.4

6 11

60 76 EH-7A-6V8-38 EH-7A-6V8-50 ~ 36 56 8 15

•	 様々なサイズと取りつけ方法が	

	 あります。

•	 取りつけ部品が隠れます。 

材質・仕上げ

リーフ（稼動部）：亜鉛合金(黒粉

体塗装、クロムメッキまたは黒ナイ

ロン) 

ピン：ステンレススティール  

スタッド：スティール（亜鉛メッキ）

機械的性質 

 

 

 

 

 

サイズ 径方向荷重 軸方向荷重

40 亜鉛 1330 N 2220N

50 亜鉛 2140 N 3560 N

50        
ナイロン 890 N 1230N

取りつけ時の注意点

皿穴タイプ： 

40 サイズ M5 CSK ねじ 		

50/60 サイズ M6 CSK		

ねじ（非付属）

スタッドタイプ： 

40 サイズ M5 ナット（非付属） 

50/60 サイズ M6 ナット（非付属）

品番

左表参照
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実物大

仕上げ
品番

ヒンジ スペーサ

クロム EH-6C-5V4-38 EH-6C-B-38

黒 EH-6C-5V4-50 EH-6C-B-50

www.southco.com/EH

品番

右表参照

EH ヒンジ
サーフェイスマウント（表面取りつけ）／オフセット 

•	 180°の操作が可能です。

•	 オフセットピボットがキャビネッ	

	 トへのアクセスを最大限にし	

	 ます。

•	 隣接するエンクロージャへのア	

	 プリケーションに適しています。 

材質・仕上げ

亜鉛合金（黒粉体塗装または光沢ク

ロムメッキ） 

ピン：ステンレススティール

強度

径方向荷重： 

許容静荷重: 2670 N 

軸方向荷重： 

許容静荷重: 2670 N 

取りつけ時の注意点

ねじ非付属  

M5 CSKにてヒンジを取りつけるこ

と。

14

19 

4 x Ø 5.3

47

45 

20 452 x 
Ø 5.3 

10
1.2

7.2

14.3

14

30±0.2

2.5±0.2

ドア

フレーム

25±0.2

4 x Ø 5.4±0.1

20±0.2

Min 7

軸方向

径方向

通常のフラッシュ取りつけ スペーサを使用したオフセット取りつけ

ヒンジ スペーサ
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実物大

品番

EH-8R-5G-38

EH ヒンジ
インライン

•	 過酷なアプリケーション下での	

	 使用も可能にした堅牢なデザイ	

	 ンです。

•	 取りつけ部品が隠れますので、セ	

	 キュリティに優れています。

•	 簡単な3つ穴の取りつけです。 

材質・仕上げ

真ちゅう、スティール（クロムメ      

ッキ）

機械的性質

径方向荷重： 

最大使用荷重：5000 N 

軸方向荷重： 

最大使用荷重：5000 N 

取りつけ時の注意点

ねじ非付属 

M10とM8ナットにて取りつけ 

M10スタッドの最大フレーム厚さ：

10				 

M8スタッドの最大ドア厚さ：7

16

20

M10 ねじ

14

32

M 8 
ねじ

21

13

16

16

18

180˚ 回転

Ø 10.5±0.1

2 x Ø 8.4±0.1

13±0.5

32±0.2 16±0.1

10±0.5

軸方向

径方向

ドア

フレーム

品番

左表参照

www.southco.com/EH


