Seérie IP

Poussoirs miniatures momentanés pour environnements Severes

Avantages et caractéristiques

Q Effet tactile

O Etanches IP 67

O Lumineux ou non lumineux

Q Nombreuses configurations

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

CARACTERISTIQUES GENERALES

* Degré de protection : IP 67

* Tenue aux chocs : 100 g suivant CEl 512-4, test éc

* Tenue aux vibrations : 10-500Hz - 10 g suivant CEl 512-4, test 6d

* Brouillard salin : CEl 512-6, test 11f

* Robustesse (modéles non lumineux) : IKO6 suivant EN 50102 (1 joule)
e Température d'utilisation : -40°C & +125°C

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

* Pouvoir de coupure maxi. avec charge résistive :
500mA 48Vca - 200mA 50Vcc - 200mA 250Vca

® Résistance de contact initiale : 50 mQ maxi.

e Résistance d'isolement : 1 GQ mini. sous 500Vcc

* Rigidité diélectrique : 1.500 Vca eff.

* Durée de vie électrique en charge : 500.000 cycles

* Rebondissement : 10 ms

CARACTERISTIQUES DE LA LED

Couleur Intensité nominale | Tension nominale | Infensité lum. maxi.
Rouge(LOS) 20mA A% 125 mcd
Jaune (LOY) 20mA 2V 125 mcd
Verte (LOG) 10mA AY 20 mcd
Bleue (LOB) 10mA 3,5V 20 mcd

Blanche (LOW) 20mA 3,5V 280 mcd

Une résistance doit &tre branchée en série par I'ufilisateur.

Valeur de la résistance = tension d'g|imeptqtion - tension nominale led
infensité nominale led

® Epaisseur du panneau : 1,5 mm
(.059) mini. - 4 mm (.157) maxi.

e Course totale : 1,5 mm (.059)

® Force de manoeuvre : 2N & 5N

* Durée de vie mécanique :
1.000.000 cycles

. Cou‘o|e de serrage : 1,5 Nm
appliqué a I'écrou

* Soudure : 320°C maxi., 3 sec.

MATERIAUX

* Corps : thermoplastique UL94-VO
* Bouton : polyamide 6/6
* Canon/collerette : zamac, peint
en noir
e Contacts : argent doré
e Fil multibrins AWG20,
section 0,6 mm2, homologué UL
* Fils de la led : AWG26
* Lentille : polycarbonate
* Etanchéité d?;s sorties : époxy
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Seéerie IP
Poussoirs miniatures momentangs pour environnements Seéveres

Guide de codification

MODELES
DE BASE

‘ SERIE ‘ Partie frontale Fonction électrique Sorties Contacts
C Carrée 3 Normalement S Cosses a souder AD  Argent
R Ronde ouvert (NO) FAfil doré
5 Combinée NC/NO P Picots droits
(non lumineux) (non lumineux)
Z1 Cosses a clips
(non lum., NO)

OPTIONS
eee
\ \ \
Coul. bouton Couleur led Options
1 Bleu néant Non lumin. 100  Collerette chromée
1/4  Bleu fonceé L0S  Rouge gris mat
2 Noir LOY  Jaune 101 Colerette chromée
3 Vert LOG Verte brillante
5 Jaune LOB  Bleuve 104  Bouton haut
6 Rouge LOW Blanche (modeles ronds,
7/1  Blanc non lum. seulement)
8 Chromé
brillant
9 Orange

ORGANISATION DE LA SERIE
Sur les pages suivantes, vous trouverez successivement :
- les Modéles de Base et les Options dans le méme ordre que ci-dessus.

Cofation : la cotation est faite en mm et en pouces, les pouces étant entre parenthéses.

ATTENTION : la combinaison de foutes les variantes énumérées ci-dessus n’est pas toujours possible. Pour commander,
veuillez vous reporter aux pages suivantes oU sont signalées les incompatibilités.

Capuchon d’étanchéité disponible pour protéger les appareils du gel et du sable. Voir fin de la série ou section H.

@) Accessoires de fixation : Accessoires standard fournis : 1 écrou hexagonal de 14 mm (.551) sur plats et 1 joint torique.
7. h I , , . ,l:
Q L'écrou hexagonal est présenté en section | (rét. U166).

Unité de conditionnement : 25 piéces
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Seéerie IP
Poussoirs miniatures momentanés pour environnements Severes

Carrés - lumineux

* Eclairage haute luminosité
* Cinq couleurs de led
* Sorties de la led étamées

Cathode
de laled
()

MODELES ‘
DE BASE \ \ \ ! \
N Méplat
Cosses a souder — Mepla
212.00
8% (4725Q) ce 215
o - 1/ o)
IPC3SAD oo Normalement ouvert gt
# 2 I~ ©1200x0758 ||
JoMo_ oF (472DIAX0.751S)
38| 120
=8| (.047)
=~ =
2.00
we ||,
. . < fe Méplat
Sorties étanches a fil — el B
(4725Q) _ §§

- / #17.50
' (6885Q)

g S ©12.00x0.75SI d
T (.472DIAX0.75IS) | l‘_ —_ 4

5.00
(-196)
:[. :
1.50 Min
(.059 Min)

4t
IPC3FAD ro /0-1 Normalement ouvert

&

COULEUR DU BOUTON
I 1]

1:bleu-1/4: bleu foncé - 2 : noir - 3 : vert- 5 : jaune - 6 : rouge - 7/1 : blanc - 8 : chromé brillant - 9 : orange

N
16.00 Max  6.80
(629 Max) (.267)

500+10
(19.68+.393)
—
|:\

Couleur des fils : noir : contact NO, rouge : anode led (+), bleu : cathode led (-)

COULEUR DE LA LED OPTIONS
LB ] . -
LOS : rouge - LOY : jaune - LOG : verte - LOB : bleve 100 : Collerette chromée gris mat
101 : Colerette chromée brillante

LOW : blanche

|
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Seéerie IP
Poussoirs miniatures momentangs pour environnements Seéveres

Carrés - non lumineux

¢ Double fonction (NC/NO)
avec faible encombrement & I'arriere
du panneau Picot droit P Cosse a c|ips Z1

——

5.20

(204)
455
(179)

1.00
(.039)

Fonction 3 (NO)  Fonction 5 (NC/NO)

MODELES ‘ | ‘
DE BASE \ | \
o Mepl
Cosses a souder — Méplat
#12.00
88 (4725Q) cE 3
— ” P
IPC3SAD c%, Normalement ouvert §§
: ©@12.00x0.75SI '
IPC5SAD ofo NC/NO ig (472DIAX0.751S)

150
(059)
A3 |
(
Y
Ie)
=
<

Existent aussi avec picots droits : IPC3PAD (NO) ou IPC5PAD (NC/NO)
et cosses a clips : IPC3Z1AD (NO seulement).

. R . fo Mépl
Sorties étanches a fils — e -
38 (f;z'so) e §§
N e P
b = IPC3FAD % Normalement ouvert =8y = Y orzooare )
- IR I
IPC5FAD ofo  NC/NO g8 :
oo -— Ji —|_

i
M.

Couleur des fils des modeéles NC/NO : noir : NO, bleu : NC

z
5
500410
(19.68+.393)

COULEUR DU BOUTON
I L]

1:bleu-1/4: bleu foncé - 2 : noir - 3 : vert- 5 : jaune - 6 : rouge - 7/1 : blanc - 8 : chromé brillant - 9 : orange

OPTIONS
LB

100 : Collerette chromée gris mat
101 : Colerette chromée brillante

|
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Seéerie IP
Poussoirs miniatures momentanés pour environnements Severes

Rond - lumineux

* Eclairage haute luminosité
* Cinq couleurs de led
* Sorties de la led étamées

—— Cathode

| T delaled
[ ()

MODELES ]
DE BASE ‘ : ‘ ‘
N d —) Méplat
Cosses a souder
212,00 o®
88 (.472DIA) ce IS §
°Z ;; —— ' / ) (.?ggbfl’g)
_1_ o
IPR3SAD oo Normalement ouvert 8% T
# ~ I ©12.00x0.75S|
JOMO_ Sr_:':_: _(A72DIAX0.7518) I__
Y EPOXY/
w 0.40 _
tk (.015) &3
J — w N
5.08 =
(200)
—
. . < fe Méplat
Sorties étanches a fils R -
sg (472DIA) e 8g
% = K
| k] — 217.50
2 | (.688DIA)
IPR3FAD rgfs'l N | t t 3@__ 212.00x0.758] | l
1 ormalement ouver 5% T (.472DIAX0.751S)
Foon =2 | | @
L) |
Couleur des fils : noir : contact NO, rouge : anode led (+), bleu : cathode led (-)

COULEUR DU BOUTON
I 1]

1:bleu-1/4: bleu foncé - 2 : noir - 3 : vert- 5 : jaune - 6 : rouge - 7/1 : blanc - 8 : chromé brillant - 9 : orange

COULEUR DE LA LED OPTIONS

LB I L
LOS : rouge - LOY : jaune - LOG : verte - LOB : bleve 100 : Collerette chromée gris mat
LOW : blanche 101 : Colerette chromée brillante

|
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Seéerie IP
Poussoirs miniatures momentangs pour environnements Seéveres

Ronds - non lumineux

¢ Double fonction (NC/NO)
avec faible encombrement & I'arriere
du panneau Picot droit P Cosse a c|ips Z1
——
1.00
Fonction 3 (NOJ  Fonction 5 (NC/NO) =
MODELES ‘ |
DE BASE
) é I
Cosses a souder — Méplat
212.00 om
8. g (.472DIA) cE 8 §
= - ; L on
IPR3SAD % Normalement ouvert 8 § -
3 ©12.00x0.75SI
4] (romorss |
IPRSSAD ol NC/NO 58 -

EPOXY

Existent aussi avec picots droits : IPR3PAD (NO) ou IPRSPAD (NC/NO)
et cosses a clips : IPR3Z1AD (NO seulement).

. R « o Mépl
Sorties étanches a fil = Meple! o
1 28 I 217.50
e (.688DIA)
| W= 24 2% ] I
T IPR3FAD 4 Normalement ouvert 012.00x0.7581 ' ‘
ki iy oo 3% T (. x0.7518)
87 | 472DIAX0.751 | lo
IPR5FAD olo NC/NO ;% i
O O

i
T

Couleur des fils des modéles NC/NO : noir : NO, bleu : NC

P4
5
500410
(19.68+.393)

COULEUR DU BOUTON
I L]

1:bleu-1/4: bleu foncé - 2 : noir - 3 : vert- 5 : jaune - 6 : rouge - 7/1 : blanc - 8 : chromé brillant - 9 : orange

OPTIONS @12.00
(.472DIA) Eg
I ]
100 : Collerette chromée gris mat %
101 : Collerette chromée Erillqnte
104 : Bouton haut 104
|
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Seérie IP

Poussoirs miniatures momentanés pour environnements Severes

FIXATION
Découpe du panneau Montage en matrice Encombrement arriére
12.90 20.00 20.00
(.787) (.787)

(.507)

1.50min-4Max
(.059 min-.157max)

DD
DD

D€

20.00
(787)

17.50
(.688)

©13.60
(.535DIA)

1o

DD

(:531DIA)

@ Joint torique

TACTILITE

Vue en coupe

Diagramme

forces opératoires/

courses

(courbe nominale indicative)

I
I
I
Sl iy |
I
I

Point de commutation

B 1

0.6 1.2 1.5 Course (mm)

® Membrane élastomére @ Joint torique

ETANCHEITE

IP 67 pour toute la série
Degré de protection des enveloppes des matériels électriques selon les normes CEl 529 et DIN 40050.

IP 6 7
(indice de protection) Totalement protégé Protégé contre |es effets de

contre les poussieres I'immersion jusqu’a 1 m d’eau (30 mn)
VERSION = e

im

COSSES A SOUDER E‘ g ”g é

———— e

VERSION
SORTIES A FIL

1im

Les illustrations ci-dessus montrent des modéles non lumineux.
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Seérie IP

Poussoirs miniatures momentangs pour environnements Seéveres

METHODE DE MESURE DE LA LUMINANCE

Conditions de test

RESULTATS DES TESTS * Source lumineuse Lentille fransparente Luminancemétre
Types de led Luminance | Intensité nomin.
LOS (rouge) 4000 Cd/m? 20mA — /
LOY (jaune) 3500 Cd/m? 20mA = LS110
LOG (verte) 400 Cd/m? 10mA / \

* dans les conditions de notre laboratoire
Pour led bleue et blanche, nous consulter. X .
Mesuré dans le noir

ETANCHEITE SUPPLEMENTAIRE

Pour boutons RONDS seulement, lumineux ou non lumineux.

Par capuchon silicone assurant une protection
contre le gel et I'abrasion par le sable.

- transparent : U5125

- bleu : U5125-1 o
- noir : U5125-2 (748 DIA)

- rouge : U5125-6

Température de fonctionnement : -40°C & +125°C
Durée de vie : 500.000 cycles

9.60
(.377)

APEM www.apem.com B-37



