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RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 屏蔽式 RJ45 公连接器 
 

• 50 mm 长 
 

• 25.4 mm 宽度 
 

• 螺钉端接可节省安装

时间 
 

• IP67 防水等级 
 

• 适用于 -40°C 至 80°C 
的温度范围 
 

• 镀金铜合金触点 

• 坚固的全金属外壳  

• 无专用工具   

特点 
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需要坚固的现场 RJ45 连接器来满足严苛的应用要求？此 RS PRO 连接器具有 IP68 等级，这意味着它

可在高压力下长时间浸入水中，同时保持真空密封。它具有坚固且持久的塑料屏蔽，可在恶劣环境中提

供保护。 
 
该连接器无需特殊工具，因为它具有螺钉型端接，可快速，轻松地固定现场电缆连接。RS PRO RJ45 
连接器可处理 -40°C 至 +80°C 的温度范围，特别适用于电缆安装应用。由于采用镀金铜合金触点，可

确保极佳的耐腐蚀性和防锈性。  
 
                       

 

 

 

以太网连接器类型 RJ45 连接器 
性别 公头 
端口数 1 
屏蔽类型 屏蔽 
方向 直向 
触点材料 铜合金 
触点镀层 铝 
壳体 坚固的全金属 

应用   无线室外 AP ，室外 LED 和显示屏照明，航海，机器

自动化，军用 
 

 

 

触点电阻 20mO  

额定电流 1.5A 
 

 

 

 

 

产品说明 

一般规格 

电气规格 
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安装类型 电缆安装       

长度 50mm 

宽度 25.4mm 

电线尺寸 24 至 26 awg 
 

   

 

工作温度 -40°c 至 +80°c  
 

 

 

ip 等级 IP68 
 

 

 

合规性 / 认证 符合 RoHS (危险物质限制) 标准 
 

      

  

机械规格 

认证 

操作环境规格 

保护类别 
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