Les outils de sertissage, pince a sertir ‘@

CARACTERISTIQU
ES

Prise en charge Pince a sertir RS Pro pour
d'une taille de fil de

24 328 AWG terminal a sertir

Adapté pour le
sertissage des

embouts
d'amorcage

Garantit l'intégrité
de la terminaison du
connecteur

Les indentations
sont clairement
marquées avec les
différentes tailles de
fils

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 4 De 414



Les outils de sertissage, pince a sertir ‘@

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix éleve.

Description du produit

Pince a sertir RS Pro, congue pour le sertissage des contacts a sertir. Cet outil professionnel offre
une taille de gamme de fils de 24 a 28 AWG avec des marques d'identification claires sur la téte de
I'outil. Une conception en forme de pince et un confort exceptionnel dans les deux mains offrent le
sertissage parfait a chaque fois.

Caractéristiques

Type a pince a sertir Pince
Type de connecteur a sertir Contact a sertir

Les outils de sertissage peuvent étre utilisés pour une
Applications grande variété d'applications : entretien et réparation,

installations électriques, interface d'ordinateur, cordons

Spécifications mécaniques

Longueur totale 215 mm, 215.9 mm
Taille des fils (AWG) 24 AWG, 26 AWG, 28 AWG

Spécifications de I'environnement de

Température d'utilisation minimale 0°C
Température d'utilisation maximale 70 °C
Plage de température de 0a70°C.

fonctionnement : -
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Contacts:
Headers/IDT Sockets Tin Plated Brass
Sockets (crimp/PCB). Tin Plated Phosphor Bronze
Insulation Nylon rated 94V-0
IDT Version UL94V-2
Max Voltage 250V ac.
Max Current 2. 5A per way
Operating Temperature 0°Cto +70°C
Pin Size 0.64mm square
Recommended PCB Hole dia. | 1.19mm £ 0.05mm
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