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Connecteur TNC droit à 
montage sur câble 50 Ω de RS 

Pro, fiche mâle, RG58/U. 

RS code commande : 136-538            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Le connecteur TNC 
est adapté pour une 
utilisation avec un 
câble RG58/U. 
 

• Offre une 
terminaison à sertir 
et à souder 
 

• Impédance nominale 
TNC de 50 Ω 
 

• Le connecteur offre 
une plage de 
températures de 
fonctionnement 
impressionnante (-
20 à +80 °C) 
 

• Non comme les 
connecteurs BNC, le 
TNC garantit 
qu'aucune vibration 
n'est en place, ce 
qui en fait une 
solution parfaite 
dans les 
applications à 
vibration intense 
 

• Excellente 
communication RF 
jusqu'à 11 GHz 
 

• Dimensions mâles 
TNC 23,3 x 14,5 mm 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Connecteurs mâles TNC coaxiaux RF 50 ohms avec terminaison à sertir. Ces fiches mâles à sertir 
à montage sur câble Coax RF 50 ohms sont dotées d'un corps en laiton nickelé, d'un contact central 
plaqué or, d'un joint en caoutchouc et sont adaptées pour une utilisation avec une grande variété de 
types de câbles coaxiaux RF. 

 

 

 

Type de connecteur coaxial Connecteur TNC 

Sexe Mâle 

Type de montage Montage sur câble 

Méthode de terminaison Sertissage, soudure 

Orientation du corps Droit 

Type de câble RG58/U 

Placage du corps Nickel 

Matériau du contact Alliage de cuivre 

Placage de contact Or 

Application 
Antennes ; industrielles ; sans fil ; large bande ; 
militaires 

 

 

 

Impédance 50Ω 

Polarité Normal 

Fréquence d'utilisation 0 à 11 GHz 

 

     

 

Dimensions 23,3 mm x 14,5 mm 

 

Description du produit 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques générales 

Spécifications électriques 
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Température d'utilisation minimale -20°C 

Température d'utilisation maximale 80 °C 

 

 

 

Conformité/certifications EN61340                

       

 

 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 


