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Serie CP : portata da 8 kg a 14 kg

Specifiche

Temperatura : +5°C a +60°C Materiale : Corpo : Alluminio Cavo :
acciaio inox

Applicazioni : Postazione di
montaggio, assemblaggio,
confezionamento

- Bilanciamento del carico mediante la regolazione della tensione della molla
- Sicurezza di svolgimento del cavo mediante una guida antifrizione
- Sistema di blocco del carico in caso di rottura della molla
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381 98 2,5 8 10 3,43 BAL 80100CP

381 98 2,5 10 14 3,58 BAL 100120CP


