SIEMENS

Datenblatt

3SK2112-1AA10

Produkt-Markenname
Produktkategorie
Produkt-Bezeichnung
Ausfiihrung des Produkts

SIRIUS Sicherheitsschaltgerat Grundgerat 3SK2 Reihe 10 F-DI, 2 F-
DQ, 1 DQ, 24 V DC parametrierbar tber SIRIUS Safety ES 22,5 mm
Baubreite Schraubanschluss bis SILCL 3 (DIN EN 62061) bis
Performance Level E (ISO 13849-1) Ausgangserweiterungen 3SK1
und fehlersichere Motorstarter 3RM1 Uiber Gerateverbinder
anschlieRbar

SIRIUS
Sicherheitsschaltgerat
Grundgerat

10 F-DI, 2 F-DQ, 1 DQ

Produktfunktion
® NOT-HALT-Funktion
® Schutztliriberwachung
® Schutztiriberwachung mit Zuhaltung
® Muting, 2 Sensor-Parallel
® Muting, 4 Sensor-Parallel
® Muting, 4 Sensor-Sequentiell
¢ Uberwachung parametrierbar

® Auswertung: beriihrungslos wirkende
Schutzeinrichtungen

® Auswertung: Wahlschalter
® Trittmatteniberwachung
® Auswertung: Zweihandbediengerat

® Auswertung: Zustimmschalter

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
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® (iberwachter Start Ja

® Zweihandschaltung gemaR EN 574 Ja
Projektierungs-Software erforderlich Ja; ab Safety ES V1.0
Anzahl der Funktionsbausteine typisch 50
Verschmutzungsgrad 3
StoRspannungsfestigkeit Bemessungswert 800 V
Schutzart IP IP20

® des Gehauses 1P20

e der Anschlussklemme 1P20
Schockfestigkeit 159/ 11 ms
Schalthaufigkeit maximal 2000 1/h
Referenzkennzeichen geman IEC 81346-2:2009 F
Referenzkennzeichen gemaR DIN EN 61346-2 K
Dunkelzeit der gemeinsamen Treiber 3 ms
Produktfunktion Geeignet flir AS-i Power24V Nein
Produktfunktion Diagnose mit CTT2-Slave Nein
Protokoll wird unterstiitzt ASIsafe(Safety at work)- Nein
Protokoll

Eignung zur Verwendung

o Uberwachung potenzialfreier Sensoren Ja
o Uberwachung potenzialbehafteter Sensoren Ja
¢ Uberwachung von Positionsschaltern Ja
o Uberwachung von NOT-AUS-Kreisen Ja
o Uberwachung von Ventilen Ja
e Uberwachung von optoelektronischen Ja

Schutzeinrichtungen

o Uberwachung von Magnetschaltern Ja
¢ Uberwachung von N&herungsschaltern Ja
® sicherheitsgerichtete Stromkreise Ja
Eignung zur Verwendung bei Uberwachung von Ja
optoelektronischen Schutzeinrichtungen gemag IEC
61496-1
Betriebsleistung Bemessungswert 25W
Protokoll optional wird unterstiitzt PROFIBUS DP- Ja; bei Verwendung des DP Interfacemoduls; 64 Bit zyklische
Protokoll Daten
Protokoll wird unterstiitzt AS-Interface-Protokoll Nein

Datenmenge der zyklischen Nutzdaten

e fiir Eingange bei PROFIBUS DP 64 bit
o fiir Ausgénge bei PROFIBUS DP 64 bit
Spannungsart DC
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Spannungsart der Steuerspeisespannung DC
Steuerspeisespannung Bemessungswert 24V
Steuerspeisespannung 1 bei DC Bemessungswert 24V
Einschaltstromspitze

® bei 24 V 10 A
Dauer der Einschaltstromspitze

® bei24V 1ms
aufgenommener Strom bei Bemessungswert der 100 mA
Versorgungsspannung ohne Halbleiterausgang
Produktfunktion

® Eingange parametrierbar Ja

® Ausgange parametrierbar Ja

® an den Digitalausgangen Kurzschlussschutz Ja
Anzahl der Eingénge

e sicherheitsgerichtet 10

® nicht sicherheitsgerichtet 0
Eingangsverzdgerungszeit 0...150 ms
Typ der Digitaleingdnge gemaR IEC 60947-1 Typ 1
Eingangserfassungszeit am Digitaleingang maximal 60 ms
Eingangsverzégerungszeit am Digitaleingang 150 ms
maximal
Eingangsspannung am Digitaleingang

® bei DC Bemessungswert 24V

® bei Signal <0> bei DC -3..+t5V

® bei Signal <1> bei DC 15 ... 30
Eingangsstrom am Digitaleingang

® bei Signal <1> typisch 2,6 mA
Anzahl der Ausgénge

o sicherheitsgerichtet 2-kanalig 2

e zum Test von kontaktbehafteten Sensoren 2
Anzahl der Ausgénge als kontaktbehaftetes
Schaltelement sicherheitsgerichtet

¢ 1-kanalig 0

® 2-kanalig 0
Anzahl der Ausgéange als kontaktloses Halbleiter- 1
Schaltelement nicht sicherheitsgerichtet
Ausfiihrung des kontaktlosen Schaltelements P-schaltend
sicherheitsgerichtet
Wiederbereitschaftszeit der sicheren Ausgange 0 ms
Ricklesezeit maximal 400 ms
Helltestzeit 3 ms

3SK2112-1AA10
Seite 3/7

25.07.2019

Anderungen vorbehalten
© Copyright Siemens



Schaltvermégen Strom der Halbleiterausgénge bei 4 A

DC-13 bei 24 V
Reststrom
® maximal 0,05 mA
e am Digitalausgang bei Signal <0> maximal 0,1 mA
Summenstrom maximal 6,5 A
Spannungsfall maximal 0,5V

Leitungslange der Signalleitung
® zu den Eingédngen
— geschirmt maximal 1000 m
— ungeschirmt maximal 600 m

® zu den Ausgangen

— geschirmt maximal 1000 m
— ungeschirmt maximal 600 m
Einbaulage beliebig
Befestigungsart Schnappbefestigung auf Hutschiene oder Schraubbefestigung
Uber zuséatzliche Einstecklasche
Hoéhe 100 mm
Breite 22,5 mm
Tiefe 124,5 mm
Produktfunktion abnehmbare Klemme Ja
Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss

Art der anschlieRbaren Leiterquerschnitte

® eindrahtig 1x (0,5 ... 2,5 mm?), 2x (1,0 ... 1,5 mm?)

e feindrahtig mit Aderendbearbeitung 1x (0,5 ... 2,5 mm?), 2x (0,5 ... 1,0 mm?)

® bei AWG-Leitungen eindrahtig 1x (20 ... 14), 2x (18 ... 16)

® bei AWG-Leitungen mehrdrahtig 1x (20 ... 14), 2x (18 ... 16)
anschlieRbarer Leiterquerschnitt feindrahtig mit 0,5...2,5 mm?

Aderendbearbeitung

AWG-Nummer als kodierter anschlieBbarer
Leiterquerschnitt

® eindrahtig 20...14
® mehrdrahtig 20...14

Sicherheits-Integritétslevel (SIL) gema IEC 61508 3

Stoppkategorie gemal DIN EN 60204-1 0/1
Diagnose-Testintervall durch interne Testfunktion 1000s
maximal

PFHD bei hoher Anforderungsrate gemaR EN 62061 0,00000001 1/h
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PFDavg bei niedriger Anforderungsrate gemaf IEC 0,000015

61508

HFT gemaR IEC 61508 1

T1-Wert fir Proof-Test Intervall oder 20y
Gebrauchsdauer geman IEC 61508

Berilihrungsschutz gegen elektrischen Schlag fingersicher

Elektromagnetische Vertraglichkeit

EMV-Stéraussendung geman IEC 60947-1 Klasse A
leitungsgebundene Stoéreinkopplung
® durch Burst geman IEC 61000-4-4 2 kV (power ports) / 1 kV (signal ports)
feldgebundene Storeinkopplung geman IEC 61000- 10 V/m
4-3
elektrostatische Entladung gemag IEC 61000-4-2 4 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung

Umgebungsbedingungen
Aufstellungshdéhe bei Hohe Gber NN maximal 2000 m

Luftdruck gemat SN 31205 90 ... 106 kPa

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung funktionale Si-  Konformitatserklarung
cherheit/Ma-
schinensicher-
heit
Baumusterprifbe- Sonstige

. scheinigung
CSA uL EG-Konf.
Sonstige
Bestatigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiren,...)
www.siemens.de/sirius/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SK2112-1AA10

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mifb=3SK2112-1AA10

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SK2112-1AA10

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MafRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltplane, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SK2112-1AA10&lang=de

3SK2112-1AA10 Anderungen vorbehalten
Seite 5/7 25.07.2019 © Copyright Siemens


https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK2112-1AA10/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK2112-1AA10/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK2112-1AA10/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK2112-1AA10/Certificate?ct=442&ci=452&cao=584
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK2112-1AA10/Certificate?ct=442&ci=452&cao=584
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK2112-1AA10/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK2112-1AA10/Certificate?ct=444&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK2112-1AA10/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
www.siemens.de/sirius/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SK2112-1AA10
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SK2112-1AA10
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SK2112-1AA10
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SK2112-1AA10&lang=de
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_08712
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_06460
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