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Eléments de contact - SACC-CI-M12FS-5CON-SCO - 1528280
Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation
utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(http://phoenixcontact.fr/download)

Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, SPEEDCONNEC M12, détrompage A,
avec raccordement soudé droit

Données commerciales
Unité de conditionnement 100 pc

Quantité minimum de commande 100 pc

GTIN

GTIN 4046356023252

Poids par pièce (hors emballage) 0,008 KGM

Numéro du tarif douanier 85366990

Pays d'origine Allemagne

Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)

Caractéristiques techniques

Conditions d'environnement
Indice de protection IP67

Généralités
Courant de référence à 40 ℃ 4 A

Tension de référence 60 V

Nombre de pôles 5

Résistance d'isolement ≥

Détrompage A - standard

Affichage d'état Non

Degré de pollution 3

Matériau
Classe d'inflammabilité selon UL 94 HB

Matériau de contact CuZn
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Eléments de contact - SACC-CI-M12FS-5CON-SCO - 1528280
Caractéristiques techniques

Matériau
Matériau de surface du contact Au

Matériau du joint FKM

Normes et spécifications
Connexion selon la norme CUL

Classe d'inflammabilité selon UL 94 HB

Environmental Product Compliance
Lead 7439-92-1

China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 

La déclaration du fabricant dans l'onglet « Downloads » contient des
informations détaillées sur les substances dangereuses.

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140815

eCl@ss 4.1 27140815

eCl@ss 5.0 27143423

eCl@ss 5.1 27143400

eCl@ss 6.0 27279200

eCl@ss 7.0 27440103

eCl@ss 8.0 27440103

eCl@ss 9.0 27440102

ETIM

ETIM 2.0 EC001297

ETIM 3.0 EC002061

ETIM 4.0 EC002061

ETIM 5.0 EC002061

ETIM 6.0 EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31251501

UNSPSC 7.0901 31251501

UNSPSC 11 31251501

UNSPSC 12.01 31251501

UNSPSC 13.2 39121413

Homologations

Homologations
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Eléments de contact - SACC-CI-M12FS-5CON-SCO - 1528280
Homologations

Homologations

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Homologations Ex

Détails des approbations

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 118976

   

Tension nominale UN 120 V

Intensité nominale IN 4 A

cUL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 118976

   

Tension nominale UN 120 V

Intensité nominale IN 4 A

EAC      B.01742

cULus Recognized      
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