
手動／プログラマブル・ステップ・アッテネータ
周波数：DC～4 GHz、DC～18 GHz、DC～26.5 GHz、

DC～40 GHz、DC～50 GHz
減衰レンジ／ステップ（dB/dB）：11/1、70/10、90/10、

110/10、60/10、65/5
コネクタ・タイプ：N型、SMA、3.5 mm、2.4 mm
動作寿命：500万サイクル
RF再現性：0.03 dB

モデル番号 概要

8494A 0～11 dBマニュアル・ステップ・アッテネータ、1 dBステップ、DC～4 GHz

8494B 0～11 dBマニュアル・ステップ・アッテネータ、1 dBステップ、DC～18 GHz

8495A 0～70 dBマニュアル・ステップ・アッテネータ、10 dBステップ、DC～4 GHz

8495B 0～70 dBマニュアル・ステップ・アッテネータ、10 dBステップ、DC～18 GHz

8495D 0～70 dBマニュアル・ステップ・アッテネータ、10 dBステップ、DC～26.5 GHz

8496A 0～110 dBマニュアル・ステップ・アッテネータ、10 dBステップ、DC～4 GHz

8496B 0～110 dBマニュアル・ステップ・アッテネータ、10 dBステップ、、DC～18 GHz

8494G 0～11 dBプログラマブル・ステップ・アッテネータ、1 dBステップ、、DC～4 GHz

8494H 0～11 dBプログラマブル・ステップ・アッテネータ、1 dBステップ、DC～18 GHz

8495G 0～70 dBプログラマブル・ステップ・アッテネータ、10 dBステップ、DC～4 GHz

8495H 0～70 dBプログラマブル・ステップ・アッテネータ、10 dBステップ、DC～18 GHz

8495K 0～70 dBプログラマブル・ステップ・アッテネータ、10 dBステップ、DC～26.5 GHz

8496G 0～110 dBプログラマブル・ステップ・アッテネータ、10 dBステップ、DC～4 GHz

8496H 0～110 dBプログラマブル・ステップ・アッテネータ、10 dBステップ、DC～18 GHz

8497K 0～90 dBプログラマブル・ステップ・アッテネータ、10 dBステップ、DC～26.5 GHz

84904K 0～11 dBプログラマブル・ステップ・アッテネータ、1 dBステップ、DC～26.5 GHz

84904L 0～11 dBプログラマブル・ステップ・アッテネータ、1 dBステップ、DC～40 GHz

84904M 0～11 dBプログラマブル・ステップ・アッテネータ、1 dBステップ、DC～50 GHz

84905M 0～60 dBプログラマブル・ステップ・アッテネータ、10 dBステップ、DC～50 GHz

84906K 0～90 dBプログラマブル・ステップ・アッテネータ、10 dBステップ、DC～26.5 GHz

84906L 0～90 dBプログラマブル・ステップ・アッテネータ、10 dBステップ、DC～40 GHz

84907K 0～70 dBプログラマブル・ステップ・アッテネータ、10 dBステップ、DC～26.5 GHz

84907L 0～70 dBプログラマブル・ステップ・アッテネータ、10 dBステップ、DC～40 GHz

84908M 0～65 dBプログラマブル・ステップ・アッテネータ、5 dBステップ、DC～50 GHz

可変アッテネータ
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同軸固定アッテネータ
8491A/B、8493A/B/C、8490D/G
周波数：DC～12.4 GHz、DC～18 GHz、DC～26.5 GHz、

DC～50 GHz、DC～67 GHz
減衰量（dB）：3、6、10、20、30、40、50、60
減衰確度：0.3～2.0 dB
平均パワー：1W、2W

8498Aハイパワー・アッテネータ
周波数：DC～18 GHz
減衰量：30 dB
減衰確度：1 dB
平均パワー：25W

11581A/2A/3A、11583C、86213A（75Ω）アッテネータ・セット
4つのアッテネータ（3、6、10、20 dB）のセット
周波数：DC～12.4 GHz、DC～18 GHz、DC～26.5 GHz
減衰確度：0.3～2.0 dB
平均パワー：1W、2W

モデル番号 概要

8491A 同軸固定アッテネータ、DC～12.4 GHz、N型

8491B 同軸固定アッテネータ、DC～18 GHz、N型

8493A 同軸固定アッテネータ、DC～12.4 GHz、SMA

8493B 同軸固定アッテネータ、DC～18 GHz、SMA

8493C 同軸固定アッテネータ、DC～26.5 GHz、3.5 mm

8490D 同軸固定アッテネータ、DC～50 GHz

8490G 同軸固定アッテネータ、DC～67 GHz

8498A 同軸固定アッテネータ、DC～18 GHz、30 dB、N型

11581A 同軸固定アッテネータ・セット、8491A×4

11582A 同軸固定アッテネータ・セット、8491B×4

11583C 同軸固定アッテネータ・セット、8493C×4

86213A 同軸固定アッテネータ・セット、75Ω、N型×4

Agilentのテスト・アクセサリとソリューションの詳細は、以下を参照してく
ださい。

『Agilent RF／マイクロ波テスト・アクセサリ・カタログ2006/07』をご希望の場
合は、以下をご覧ください。
http://www.agilent.co.jp/find/mta


