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Technische Daten - 12 V Version Caractéristiques techniques - Version 12 V
Eingangsspannung: Tension d’entrée: 190-264 / 240-360 VDC
Ausgangsspannung: Tension de chargement: 14,7V £ 0,1V cycle,
13,8 V£ 0,1V standby
Max. Ausgangsleistung: Puissance maximale a la sortie: 40w
Lastregelung (0,2-2,4 A Ausgangsstrom Régulation de charge (charge de 0.2-
und 230 VAC Netzspannung): 2.4 A et courant secteur en 230 VCA): -+ <200 mV
Netzspannungsregelung (190-264 VAC Régulation de la ligne (courant secteur
Netzspannung und Vollast): en 190-264 VCA a pleine charge) <20 mV
Taktfrequenz: Fréquence de commutation: 45 kHz
Leckstrom bei abgeschalteter Netzspannung: . Courant de déperdition quand le secteur est déconnecté: < 100 uA
Temperaturbereich: Plage de température: -10°C - +40°C
Restwelligkeit: Onduflation: <20 mV p-p 40 kHz und 100 Hz
Wirkungsgrad (bei Vollast): Efficacité (a charge pleine): >81%
Strombegrenzung: Limitation de courant: 27A+03A
Isolationsklasse: Classe d’isolation: I
Elektrische Sicherheitsprifungen: Normes électriques de sécurité: EN 60335-1, EN 60335-2-29,
EN 60065, EN 60950
EMC-Prifungen Normes EMC
¢ Emission: * Emission: EN 50081-1
* Immunitét: e Immunité: EN 50082-1
Anzeige Indication
* Rot (Konstantstrom): ¢ Rouge -(courant constant): 2,7A
* Gelb (Konstantspannung - Zeitschaltung): ¢ Jaune {minuteur de tension constante). 14,7V
» Grin {(Konstantspannung - Standby): * Vert -(disponibilité de tension constante): 13,8 V
Zeitschaltung: Minutrie: 2h + 30min.
AusgangsanschiuB Bornes de'sortie
» Kabel mit/ohne Stecker: e Cable avec/sans prise: Siehe Seite / Voir page 122
Abmessungen ohne Stecker (LxBxH): Dimensions sans la-prise (IxLxH): 100 x 51 x 63 mm
Gewicht: Poids: 250 ¢
* Bei anderen Spannungsversionen kann es zu Abweichungen bei den technischen Daten kommen. Die Zeitschaltung ist auch mit anderen Werten lieferbar.
* Certaines caractéristiques techniques peuvent différer pour d’autres versions de tension. Le temp de charge peut étre modificer.




