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MATIÈRE Polyamide 6.6 (PA66)

Températures d'utilisation De -40 °C à +85 °C

Tenue au feu UL94 V2

Homologation(s)
Cage Code 53421, DNV GL, MS3368, 
SAE - AS33681, UL-ZODZ2.E64139

Colliers et plaquettes d'identification

Une seule opération de mise en oeuvre pour deux fonctions.

Colliers IT 

MS Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.

IT18FL

IT18R

RÉFÉRENCE

Ø min. 
du 

toron

Ø max.
du 

toron
Larg. 
(W)

Haut.
(H)

Long.
(L)

Larg.
(W2)

Etiquette(s) 
recommandée(s) Contenu Couleur Article

IT18FL 1,5 19,0 20,5 9,0 110,0 2,5 80 TAG18-07TD1 100 pcs Naturel (NA) 111-81919

IT18R 6,0 22,0 25,0 8,0 100,0 2,3 80 TAG23-06TD1 100 pcs Naturel (NA) 111-81821
Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.  
D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Systèmes d'identification
Identification des fils et câbles

= Résistance à la traction
 du collier (Newton)

Grâce aux colliers IT, vous avez la possibilité de fixer et d'identifier vos 
faisceaux de câbles en un temps record.

Principales caractéristiques
• Identification et fixation en même temps
• Large zone de marquage au niveau de la tête du collier pour les 

besoins d'impression
• Identification par marquage laser ou par transfert thermique
• Personnalisation avec des étiquettes pré-imprimées ou en utilisant 

notre marqueur indélébile
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Colliers et plaquettes d'identification
Colliers IT 

MS Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.

RÉFÉRENCE Description Couleur Contenu Article

T82S-BK Stylo marqueur indélébile Noir (BK) 2 pcs 500-50820

T82R-RD Stylo marqueur indélébile Rouge (RD) 2 pcs 500-50822

Informations sujettes à modification.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

IT50RT

L

IT50R

IT50RD

L

W

IT50L

Systèmes d'identification
Identification des fils et câbles

RÉFÉRENCE

Ø min. 
du 

toron

Ø max.
du 

toron
Larg. 
(W)

Haut.
(H)

Long.
(L)

Larg.
(W2)

Etiquette(s) 
recommandée(s) Contenu Couleur Article

IT50R 9,5 44,5 28,0 12,9 203,0 4,6 225 TAG23-10TD1 100 pcs Naturel (NA) 111-85019

IT50RD 10,0 44,0 29,0 26,3 205,0 4,7 225 TAG26-21TD1 50 pcs Naturel (NA) 111-85219

IT50RT 10,0 44,0 46,0 26,3 205,0 4,7 225 TAG43-21TD1 50 pcs Naturel (NA) 111-85119

IT50L 19,0 100,0 56,0 12,8 390,0 4,7 225 TAG52-10TD1 100 pcs Naturel (NA) 111-85319
Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.  
D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande. = Résistance à la traction

 du collier (Newton)




