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RoHSRoHSRoHS

RoHSRoHSRoHS電気工事士
試験推奨

太径電線の切断、
ストリップに

編み込みワイヤーの
切断に

IV 線 22mm2 でも
片手で軽く、きれいに
切断できます

はさみ・カッター

2,505円（2,320）
N-838 ヘビースニップ
磨耗に強く、なめらかな切れ味を保つ
ハードクロムメッキ※1 仕上げ。
薄手のアルミ板や銅より線の切断も可能。

RoHSRoHSRoHS
薄手フィルムや
紙などの切断に

同軸
ケーブル

5C-2V

切断能力
銅より線
mm2

鉄板
mm

2 0.3
（非熱処理）

アルミ板
mm

0.7 60

重量
g

59

硬度
HRC
（刃部）

ギザ付刃で
難切断物を逃がさずカット

VCT線
mm2

3.5×4芯

切断能力

150

重量
g

58

硬度
HRC
（刃部）

VVR線
mm2

アルミ板
mm

3.5×3芯1.2

銅より線
mm2

8

切断能力
VVF線
mmφ

IV線
mm2

2.0×2芯 22 167

重量
g

53

硬度
HRC
（刃部）

切断能力
ワイヤー
mmφ

5.0（鉄・ステンレス） 335

重量
g

62

硬度
HRC
（刃部）

3,067円（2,840）
N-839 マルチスニップ

2,732円（2,530）
N-841 ヘビースニップ（ギザ付）
磨耗に強く、なめらかな切れ味を保つハードクロムメッキ※1 仕上げ。
当社従来品比約 60％耐磨耗性を向上。
光ファイバーケーブルなどに使用されているアラミド繊維の切断にも
適しています。

3,391円（3,140）
N-18 ケーブルカッター

2,808円（2,600）
N-16 ワイヤーカッター
ワイヤーの編み込みをばらけさせずにきれいに
カットできます。

薄手のアルミ板や
銅より線の切断に

ステンレスワイヤー

VVF線 IV 線

VVR線 アルミ板

切断能力
銅より線
mm2

アルミ板
mm

2 0.5 58

重量
g

59

硬度
HRC
（刃部）

フィルム より線

アルミ板 同軸ケーブル アラミド繊維より線

※1. ハードクロムメッキ…電気メッキの中で最も硬度の高いメッキの種類。耐食・耐磨耗性に優れています。


