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Misuratore LCR da banco LCR-

6100 RS Pro 9999,99mF, 
99.9999MΩ, 9999, 

Codice RS: 117-6716 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• Frequenza di prova 
consecutiva 

 

• Controllo 
automatico del 
livello  

 

• Dimensioni 
compatte 

 

• Misurazione DCR 

 

• Funzione BIN 

 

CARATTERISTICH
E 
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I misuratori serie LCR-6000 RS Pro sono dotati di una precisione di base dello 0,05%, dimensioni 
compatte (2U half-rack) e un ampio display LCD a colori (3,5 poll. L'efficienza della misurazione viene 
aumentata dalla visualizzazione simultanea sullo schermo non solo dei criteri di impostazione e dei 
risultati misurati, ma anche di due parametri di monitoraggio aggiuntivi. I risultati della misurazione 
includono una visualizzazione PASS/FAIL per una rapida convalida. Gli operatori possono cambiare 
liberamente la frequenza, all'interno della gamma del modello, in modo da risparmiare il tempo e il 
fastidio di ripetere le operazioni di azzeramento. Sono incluse anche istruzioni di sicurezza, cavo di 
alimentazione, dispositivo test LCR-06A, CD (manuale utente, software per PC) 

 

 

 

Numero di modello LCR-6100 
Tipo Banco  
Tipo di componenti Induttori, condensatori, resistori 
Parametri di misurazione C/L/R/G/B/Y/D/Q/Θ/DCR 
Modalità test In serie/parallelo 
Frequenza di prova Da 10Hz a 100kHz 
Impedenza di uscita 30Ω / 50Ω / 100Ω SELEZIONABILI 
Precisione di base 0.05%  
Velocità di prova VELOCE : 25ms / MED : 100ms / LENTO : 333ms 
Polarizzazione CC Interno ±2,5 V (0,5% + 0,5 V) 
Funzione bin COMPARATORE (9BIN, AUX:1BIN) 
Memoria 10000 punti dati 
Tipo di visualizzazione LCD DA 3,5"  
Impostazione automatica della gamma Sì  
Memorizzazione dei dati Sì  
Tempo di spegnimento automatico Sì 
- Indicatore di batteria scarica Sì  
Indicazione di sovraccarico Sì  
Interfaccia USB / RS-232  

 

 

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche generali 
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Parametro Gamma 
R, X, |Z| Da 0.00001Ω a 99.9999MΩ 
G, B, |Y| Da 0,01 nS a 999,999S 
L Da 0,0001 mH a 9999,99H 
C Da 0,00001 pF a 9999,99mF 
D da 0,00001 a 9,99999 
D da 0,00001 a 99999,9 
θd da -179.999° a 179.999° 
θr da -3.14159 a 3.14159 
DCR Da 0.00001Ω a 99.9999MΩ 
∆% -99999% ~ 99999% 

 

 

 

CA 
Livelli Da 10,00mV a 2,00V 
Precisione di livello 10% 
Impedenza di uscita 100Ω (nominale) 
Frequenza Da 10Hz a 2kHz 

Risoluzione 

0,01 Hz (da 100Hz a 120Hz) 
0.1Hz (1KHz) 
1Hz (10kHz) 
10Hz (100.0kHz) 

Precisione frequenza ± 0.01% 
  
CC 
Gamma di livelli 1V c.c. 
Precisione di livello 5% 
Impedenza di uscita 100Ω (nominale) 

 

 

 

Alimentazione Alimentazione di rete  
Batteria inclusa No 

 

 

 

 

Specifiche elettriche 

Test della misurazione del 
 

Intervallo di visualizzazione 
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Dimensioni 265mm x 312mm x 107mm 
Lunghezza 265mm 
Larghezza 312mm 
Altezza 107mm 
Peso 3kg 

 

 

 

Umidità di esercizio Umidità relativa fino al 70% (U.R.) 
Temperatura di esercizio Da 0 °C a 50 °C. 

 

 

 

Conformità/certificazioni EN 61340 
Dichiarazioni Certificato di conformità RoHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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La serie LCR-6000 RS Pro offre una scelta di 5 modelli con diverse frequenze di prova: 2 kHz, LCR-
6002, 117-6718 ; 20 kHz, LCR-6020, 117-6717 ; 100 kHz, LCR-6100, 117-6716 ; 200 kHz, LCR-
6200, 117-6715 ; 300 kHz, LCR-6300, 117-6714 ) 

 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176718/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176717/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176716/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176715/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176714/

