Batteries au plomb =

CARACTERISTIQUES

Batterie au plomb de RS PRO
Batterie au plomb 12 V, 28 Ah

Tension de 12 V.

Capacité de 28 Ah

Boitier en résine ABS
conforme a la norme
UL94-HB

Plage de
températures
d'utilisation de 0 a
+40 °C et peut
fonctionner de -15 a
+50 °C.

164 mm (H) x 125 mm
(L) x 175 mm (1)

Poids de 9.5 kg

Structure en verre
absorbant pour une
résistance aux
déversements et aux
fuites

Type de terminal T3-A

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
qgualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix éleve.
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Batteries au plomb

Description du produit

La batterie au plomb, cyclique, 12 V, capacité 28 Ah de RS PRO pesant 9,5 kg est congue pour les
applications de secours ou I'énergie est stockée dans la réserve. Il est principalement utilisé dans les
systémes d'éclairage d'urgence, d'alimentation sans interruption (UPS) et d'alarme et de
communication ou la continuité de I'alimentation est critique.

Caractéristiques générales

Technologie

Concu pour une application cyclique
Classification EUROBAT

Matériau du récipient

Application

Spécifications électriques

Capacité

Tension nominale

Type de terminal

Cellules par unité

Tension par unité

max.) Courant de décharge
max.) Limite de courant de charge
Tension de charge a flotteur
Résistance interne

Service d'égalisation et de cycle
Décharge automatique

AGM
Non
3abans
ABS

Applications de secours et de charges constantes
(flottantes)

28Ah

12v

T3-A

6

12v

420 A (55)

8,4 A

13,5 a 13,8 V c.c./unité moyenne a 25 °C
Environ 14Mohm

14,4 V c.c. a 15V c.c./unité moyenne a 25 °C
Rapport d'autodécharge inférieur & 3 % par mois.
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Batteries au plomb =

Spécifications mécaniques

Dimensions 164 mm x 175 mm x 125 mm
Hauteur 175mm

Longueur 125mm

Largeur 164mm

Poids 9,5kg

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Décharge : -15°Ca50°C (5°Fa 122 °F)
Charge:0°Ca40°C (32°Fa 104°F)
Stockage : -15°C a40°C (5°Fa 104 °F)

25°C+3°C

Plage de température de
fonctionnement : -

Plage de températures d'utilisation
nominale

Homologations

Conformité/certifications UL94-HB
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Batteries au plomb

Constant Current Discharge Charé_

F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
1.85Vicell| 533 | 4089 | 339 | 293 | 227 | 16.7 | 141 833 | 652 | 530 | 432 | 375 | 3.02 | 253 | 139
1.80Vicell| 716 | 523 | 410 | 347 | 268 | 194 | 158 | 909 | 701 | 566 | 464 | 402 | 321 | 260 | 140
1.75VIcell| 80.7 | 575 | 448 | 373 | 278 | 202 | 165 | 942 | 714 | 578 | 476 | 413 | 326 | 267 | 141
1.70Vicell| 889 | 627 | 478 | 392 | 289 | 210 | 17.0 | 966 | 734 | 594 | 488 | 422 | 331 | 273 | 144
1.65Vicell| 980 | 676 | 508 | 416 | 305 | 215 | 174 | 980 | 765 | 614 | 501 | 431 336 | 278 | 1.46
1.60V/cell| 108.1 | 734 | 543 | 444 | 322 | 224 | 176 | 102 | 788 | 633 | 518 | 440 | 339 | 2.81 147
Constant Power Discharge Charac—
F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
1.85V/cell| 975 | 756 | 633 | 553 | 432 | 321 | 272 | 1617 | 1270 | 1036 | 847 | 7.37 | 597 | 500 | 2.75
1.80V/cell| 1295 | 955 | 754 | 644 | 50.2 | 371 | 303 | 17.53 | 13.59 | 11.00 | 9.05 | 7.87 | 631 | 515 | 2.77
1.75V/cell| 1429 | 103.3 | 814 | 686 | 51.7 | 381 | 315 | 1811 | 13.78 | 1121 | 9.26 | 8.06 | 641 | 528 | 2.79
1.70V/cell| 153.0 | 110.0 | 857 | 716 | 535 | 395 | 324 | 1853 | 1414 | 1148 | 948 | 822 | 649 | 538 | 2.84
1.65V/cell| 166.3 | 1176 | 904 | 754 | 56.0 | 401 | 329 | 1868 | 1468 | 11.83 | 9.70 | 837 | 658 | 548 | 2.88
1.60V/cell| 179.2 | 1248 | 951 | 795 | 58.7 | 416 | 331 | 19.39 | 1506 | 1217 | 999 | 853 | 663 | 553 | 2.89
Dimensions
Unit: mm Dimension:348 (L)X167 (W) X178 (H)
® T3-A Terminal
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Batteries au plomb
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Float Charging Characteristics

Self Discharge Characteristics
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A No supplementary charge required

(Carry out supplementary eharge before use if 100% capacity is required )
Supplementary charge required before use Optional eharging way as below:

B 1.Charged for above 3 days at limted current 0.25CA and constant volatge 2.25Vicell.
2Z.Charged for above Z0hours at limted current 0.25CA and constant volatge 2.45Vicell
3.Charged for B~10hours at limted current 0.05CA .

- Avoid this storage period unless regular Top charge.
Supplementary charge may often fail 1o recover the full capacity

Discharge Characteristics
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Charnging Time(hours) Discharge Time
Available Capacity Subject to Temperature
Battery Type | 50¢ | .0c | oc | sc | 10c | 20c | 25¢ | 30c | a0c | ascC
Bgﬁgy 6V&12v | 46% 66% 76% 83% 90% 98% 100% 103% 107% 109%

Discharge CurrentVS. Discharge Voltage

Maintenance & Cautions

Final Discharge

Valtage Vicell 1.80V 1.75V 1.60V
Discharge (A) =02C | 02c= (A» <1.0C| (A} =1.0C
Current (A)

Charge the batteries atleast once every six months,
if they are stored at 25°C.

Charging Method:

Float Service:

#Itis recommended to check battery/Float voltage each month.

Equalisation charge:

#Equalisation charging is recommended once every 3 to 6 months using.

#Discharge 100% rated capacity.

# Charge 2.35v/cell constant voltage, maximum 0.3CA 24hrs.

Cyclic Service:

Constant Voltage| -0.2Cx2h+2.4~2 45V/Cellx24h, Max. Current 0.3CA

#Temperature compensation for varying temperatures:

Constant Current| 0.1C until the voltage reaching 14.4V, then 0.1Cx4h

-Charge voltage -3mV/Cell/degC from 25degC norm.

#The service life of your battery will be affected by:

-The number of discharge cycles, depth of discharge, ambient

temperature and charging voltage.
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