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RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 适合所有挂锁锁梁尺

寸、最大直径为 8mm 

 

•  随附 1m 电缆 

 

• 将搭扣挤压在一起，

以形成牢固的闭锁 

 

•  在维护期间锁定电源

开关 

 

•  紧凑型、易于携带和

存储 

 

特点 

商品描述属性 1 
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此电缆闭锁来自我们自己的 RS PRO 品牌，采用人机工程学设计，可安装在多个断路器，开关或阀

周围，以防止在闭锁过程中进入。  

 

 

类型 挤压机多用途电缆闭锁 
材料 尼龙 
锁数 6 
挂锁孔 9mm 
封装 单个装置，采用 PVC 透明聚乙烯袋包装 

   

 

 

尺寸 100mm X 240mm X 14 mm 

长度  100mm 

宽度 240mm 

高度 14mm 

电线或锁梁厚度 4mm 

锁定锁梁最大直径 8mm 

重量 70 克 
  

 

 

 

合规性 / 认证 2011/65/eu and 2015/863,  
     

 

 

机械规格 

认证 

一般规格 
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