Clips a ressort

CARACTERISTIQU

ES

L'acier a revétement
en nylon offre une
excellente
protection contre les
rayures

Plage de
températures : 0 a
60 °C.

Idéal pour une
utilisation comme
clips de retenue
d'outil

Les clips sont
fournis avec des vis
de fixation

Clip aressort en acier de
15,88 mm de RS PRO, 2461
mm X 7,94 mm x 29,37 mm,

6BA

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
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une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix élevé.

Description du produit

Cette pince a ressort a revétement nylon de la marque de confiance RS PRO est extrémement
polyvalente. Avec une structure en acier solide, le clip est facilement monté par un trou de vis. Une
fois en place, il peut étre utilisé pour fixer les outils, les tuyaux ou les tuyaux en les cliquetant
simplement en place. Le revétement en nylon garantit que la pince est moins susceptible de rayer
ou d'endommager tout ce qui y est inséré.

Caractéristiques

Couleur du revétement Noir
Matériau Acier
Matériau de revétement Nylon
Outils de maintien, solution d'organisation de céable
Applications personnalisée

Spécifications mécaniques

Diamétre du clip 6,35mm
Largeur totale 13,49mm
Hauteur 6,35mm
Profondeur 15,08mm
Diamétre du trou de fixation 8BA
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Clips a ressort

RS STOCK Mominal A B8 c E H W T |
Size ins ins ins [ ing BaA ins ing
NUMBER T mm mim m mm Clearance mm mm
S07-832 114 13/64 25064 17/32 19/32 8 1/4 048
535 516 g 13.49 15.08 6.35 ars
507-826 kT 19/64 18 5/8 25/32 8 114 o164
253 .54 853 15.58 19.84 5.35 19
507-810 1/2 13/22 16/32 53/64 1732 B BB g
127 10.32 11,91 21.03 2461 7.94 457
S07-804 58 1/2 35/64 132 0 1632 B 516 K i)
15.68 127 13.89 24.87 | 26.37 754 BER
507-797 34 39/84 41/84 18 | 138 : 516 024
19.05 15.48 16.27 28.58 34.83 784 B10
507-781 1 /s 2532 1.3/16 1.5/8 & 5186 022
254 15.08 19.84 30.16 41.28 794 558
507-175 1.1/8 2832 29/32 1.89/16 1.15/186 4 38 028
28.58 23.02 23.02 39.69 49.21 9.53 T
S07-Te9 1.1/4 1.1764 1 14564 2.1/8 8 e 032
31.75 25.8 254 43,25 53.88 .11 813
507-753 1.2 1.7/32 13186 2 2102 1/2 036
2.1 30.96 30.16 50.8 635 4 12.7 21
2 1.9/16 1.5/8 2.1/4 31/8 12 038
50.8 29.69 41.28 5715 79.38 127 A10
78 5364 34 1.1/8 1.15/32 4 516
2222 21 13.05 285 37.3 7 94
Kit Contents
Clip Size (mm) |6.35|1953| 127|158 | 1905|254 | 2858 | 31.75 | 38.1
Quantity 48 |48 |48 |34 |20 36 |30 24 18
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