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Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Klare LCD-Anzeige 

• Gerändelte 
Klemmschraube 

• Daumenrad zur 
Feineinstellung 

• Rahmen aus 
gehärtetem 
Edelstahl und 
Messbacken 

 

 

 

MERKMALE 
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 Der digitale Messschieber von RS Pro verfügt über ein LCD-Display und zwei Skalen mit 
metrischen und zölligen Messwerten für interne und externe Präzisionsmessungen. Der einstellbare 
Mechanismus verfügt über ein praktisches Daumenrad, mit dem Sie den Messschieber präzise 
einstellen können, um Objekte mit Leichtigkeit zu messen. Die Schiebeflächen der Messschieber 
werden angehoben, um Verschleiß an der Skala zu verhindern. Innenbacken, Außenbacken und 
eine gleitende Tiefenstange bieten vier Messmöglichkeiten. 

 

 

 

Messschieber-Typ Digital 

Zöllig oder metrisch Beides 

Anzeigetyp Digital 

Genauigkeit +-0.03 mm 

Auflösung 0.0005 in, 0.01 mm 

Wiederholbarkeit 0.01mm / 0.0005 in 

Maximale Messgeschwindigkeit 1,5 Meter pro Sekunde 

Daumenrolle Ja 

Tastenfunktion Ein/Aus, Null, mm/Zoll 

Datenausgabe Nein 

Anwendungen 

Für den Einsatz in Laboren, elektrischen und 
elektronischen Wartungs- und 
Instandhaltungsanwendungen, mechanischen und Kfz-
Anwendungen 

  

 

 

Leistung 1 x Lithiumbatterie CR2032 - 3 V. 

Batterie  Ja 

Batterietyp CR2032 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Kapazität 150mm 

Länge der externen Stichsäge 40mm 

Länge der inneren Stichsäge 18mm 

Genauigkeit der externen Backen ±0.02mm 

Genauigkeit interner Backen und 
Tiefenstange 

±0.02mm 

   

 

 

Betriebstemperatur 5 °C bis 40 °C. 

Relative Luftfeuchtigkeit Maximal 80 % 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-kompatibel                

     

 

 

 

 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 



Messschieber 
 

Seite 4 Von 444 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-

online.com kaufen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


