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  线缆 >  连接线

 导体材料: 镀锡铜, 镀锡铜

 绝缘材料: 辐照交联改性 PVDF

 电线颜色: 白色

 额定电压: 600 V

 电缆类型: Spec 44

产品特性

产品类型特性

电缆种类 初级

产品类型 电缆

产品分类 电缆 - 高性能 - Spec 44、55 和 RCW

电缆类型 Spec 44

结构特性

导体数量 1

股数 19

电气特征

额定电压 600 V

主体特性

电线颜色 白色

绝缘材料 辐照交联改性 PVDF

导体材料 镀锡铜, 镀锡铜

尺寸

总体外径 1.02 mm[.04 in]

线径 1.02 mm[.04 in]

导体直径 .64 mm[.025 in]

股尺寸 36 AWG

Wire Size 24 AWG
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Raychem

 TE 内部编号 2820493017

Hook Up Wire, Spec 44, 600V Voltage Rating, White Wire Color, 

24AWG Wire Size, Operating Temperature Range -65 – 150 °C

在 TE 官网查看>

https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/ZnE3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2820493017.html
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股尺寸 36 AWG

Wire Size 24 AWG

使用环境

工组温度范围 -65 – 150 °C

其他

电线来源 英国

TE 系列/零件编号3822543004

44A1121-22-0/9-9

TE 系列/零件编号2820393012

44A0111-22-9

TE 系列/零件编号2820423009

44A0111-24-2

TE 系列/零件编号2820403012

44A0111-24-0

TE 系列/零件编号3822293013

44A1121-20-0/9-9

TE 系列/零件编号3822433012

44A1121-24-0/9-9

TE 系列/零件编号878512-000

222K132-25-0

TE 系列/零件编号5039234011

DR-25-1-1/2-0-SP

TE 系列/零件编号878511-000

222K121-25-0

TE 系列/零件编号131250-000

222K132-25/225-0

 TE 系列/零件编号 650074-000

D-436-36

配套部件

客户还购买了

文档

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-3822543004.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2820393012.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2820423009.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2820403012.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-3822293013.html
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https://www.te.com.cn/chn-zh/product-5039234011.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-878511-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-131250-000.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-650074-000.html
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文档

产品图纸
44A0111-24-9

英文版本
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Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本

https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F44A0111%7FP1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_44A0111_P1.pdf%7F2820493017
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F1654025_Sec9_SPEC44%7F0313%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_1654025_Sec9_SPEC44_0313.pdf%7F2820493017
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773735-6%7F1116%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773735-6_1116.pdf%7F2820493017

