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RS Pro 一字； phillips 螺丝刀 7 

件套  
RS 号： 542-3442            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 测试至 10000 V 交流 

 

• 符合 din IEC78 
（ co ） 11 、 vde 
0680 第 201//07-83 部
分和 IEC900 1987 标
准 

 

• 颜色编码手柄、可快

速、轻松选择 

 

• 由高合金特殊钢制成 

 

• 提供黑色防振储存箱 

 

特点 
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RS Pro f6 件装绝缘螺丝刀套件特别适用于专业人士和业余爱好者。螺丝刀绝缘符合 vde 标准、这意

味着它们特别适用于在高达 1000 v 交流或 1500 v 直流的电气通电系统附近工作的维修、维修技术人

员和工程师。 

 

 

 

螺丝刀类型 VDE 
件数 7 
烙铁头类型 一字；十字 

设置内容 
一字： 1.5 x 40mm ； 1.8 x 60mm ； 2 x 60mm ； 2.5 
x 75mm ； 3 x 75mm ；  
十字： PH00 x 40mm ； PH1 x 60mm 

应用 电工、管道工、建造工、 diy 爱好者 
     

 

 

尖端尺寸 一字： 1.5mm ； 1.8mm ； 2mm ； 2.5mm ； 3mm ；  
十字： PH0 ； PH00 

刀片长度 一字： 40 ； 60 ； 60 ； 75 ； 75 ；  
十字： 75mm ； 75mm 

桨叶材料 合金钢 
  

 

 

合规性 / 认证 din IEC78 （ co ） 11 、 vde 0680 第 201//07-83 部分

和 IEC900 1987 标准 

商品描述属性 1 

机械规格 

认证 

一般规格 
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