Flexible Rohre ‘E]

MERKMALE
Flexibler PVC-Schlauch von
Gute Flexibilitat fur
ein:‘ache Beditertmng RS PrO, Blau, 16 mm
AuRendurchmesser, 25 m
Bestandig gegen Iang, VerStérkt, 40 mm
eine Vielzahl von . . .
Chemikalien Biegeradius, chemisch,
einschlieBlich vieler
Sauren / Alkalien gepresst

Speziell
ausgewahlte

Polyesterfasern mit
hoher Zugfestigkeit

EG-konform fir
Anwendungen mit
Lebensmittelkontakt

Hergestellt aus
cadmiumfreien und
silikonfreien
Materialien

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie
die fihrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Dieser RS Pro PVC-Schlauch ist perfekt fur eine Vielzahl von Anwendungen, sei es Heimwerker
oder Gewerbe, und der EC-konforme, ungiftige Schlauch ist zuverlassig und Durable mit der Zeit.
Dieser Schlauch von RS PRO eignet sich fiir Flussigkeiten wie Wasser, Kraftstoffe, Ole und andere
Chemikalien, ist auch fiir den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet und kann fir Luft- und
Gasanwendungen verwendet werden. Dieses universal einsetzbare, hochwertige Multitalent ist
universal beliebt, besonders fir die Beférderung von Luft und Wasser.

Allgemeine

Material PVC
Farbe Blau
Verstarkt Ja

Chemie, Druckluft, Lebensmittel, Flissigkeit, Wasser,
Breit von der Wohnwagenindustrie fur die Leitung von
Wasser und Chemikalien verwendet, beliebt fur

Anwendung pharmazeutische/wissenschaftliche Anwendungen flr
den Transport von Chemikalien,
Druckluftanwendungen wie pneumatische Werkzeuge,
fur den Transport von Lebensmittelsubstanzen und
Flissigkeiten

Innendurchmesser 10mm
AulRRendurchmesser 16mm
Lange 25m
Biegeradius 40mm
Sicherheitsfaktor 4:1
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Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur -15°C

Maximale Betriebstemperatur +60°C

Maximaler Betriebsdruck 15 bar
Konformitat/Zertifizierung BS6066, ISO5774/RoHS-konform
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30mm rioll

Ex L] L ]

16 x 23mm 19 x 26mm 25x 33mm 32 x 42mm 38 x 48mm 50 x G2mm

il 18.0 = 0.26mm 10.0 = 0.25mm 25.0  0.60mm 320 2 0.50mm 38.0 = 0.50mm 50.0 £ 0.75mm
J08 23.0 2 0.50mm 26.75 = 0.50mm 3250+ 0.50mm 420+ 0.75mm 480+ 1.00mm 62.0+1.00mm

um Working 19 Bar 10 Bar 10 Bar 10 Bar 10 Bar 8 Bar

4§ Bar 40 Bar & Bar 40 Bar 40 Bar 3 Bar
f5mm 135mm Hlmm 320mm 420mm B50mm

i 0260k 0.310Kg 0.432Kg 0.684Kg 0684Kg 1476Kg
B.00Kg 0.30Kg 12.06Kg 20.52Kg 2052Kg “xN

Ll L L TR R LR
B EN 150 6774 (Pastic hosea. Taxtile-rainforcad typea for comprassad-air applications.) & BS EN 150 6224 (Tharmoplastics hosss, taile-
reinforcad, for general- purpase water applications)
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