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Giunto RJ45 - CUC-F-D1ZNI-S/R4GC8 - 1419022
Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si
intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Giunto RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT6, materiale: Pressofuso di
zinco, collegamento: Femmina

Descrizione prodotto
Sistema Freenet

I vantaggi

 Esecuzione compatta

 Design robusto

Dati commerciali
Pezzi/conf. 1 PZ

GTIN

GTIN 4055626251455

Peso per pezzo (confezione esclusa) 20,500 g

Numero tariffa doganale 85366990

Paese di origine Taiwan

Sales Key ABNABC

Dati tecnici

Dati meccanici
N. poli 8

Numero degli slot 2

Piano d'inserimento RJ45

Cicli di manovra ≥ 750

Collegamento Femmina

Grado di protezione IP20

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio) -10 °C ... 60 °C
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Dati tecnici

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) -40 °C ... 70 °C

Dati materiale
Materiale custodia Pressofuso di zinco

Materiale contatto Acciaio per molle

Materiale superficie contatti Oro su nickel

Dati elettrici
N. poli 8

Caratteristiche di trasmissione GRP CAT6

Velocità di trasmissione 1 Gbit/s

Frequenza 250 MHz

Corrente di dimensionamento 1,5 A

Tensione di dimensionamento (III/3) 72 V (DC)

Environmental Product Compliance
China RoHS Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e

Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Disegno quotato

1
8

28,818,35

23

Inserto portacontatti femmina RJ45, sistema Freenet

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 19179290

eCl@ss 4.0 272607xx

eCl@ss 4.1 27260701

eCl@ss 5.0 27260701

eCl@ss 5.1 27260700

eCl@ss 6.0 19179200

eCl@ss 7.0 19179290

eCl@ss 8.0 19179290

eCl@ss 9.0 19179290
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Classifiche

ETIM

ETIM 3.0 EC001134

ETIM 4.0 EC001134

ETIM 5.0 EC001134

ETIM 6.0 EC000310

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30212113

UNSPSC 7.0901 39121712

UNSPSC 11 39121712

UNSPSC 12.01 31261501

UNSPSC 13.2 43222604

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC      B.01742

Accessori

Accessori

Box di distribuzione di rete

Terminal-Outlet - VS-TO-OW-2-F-9010 - 1653003

Terminal outlet, montaggio esterno IP20, con 2 slot per inserti portacontatti con sistema Freenet
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Accessori

Terminal-Outlet - VS-TO-IW-2-F-9010 - 1653016

Terminal outlet, montaggio sotto traccia, IP20, con 2 slot per inserti portacontatti con sistema Freenet
 
 

Telai da incasso

Telaio da incasso - VS-A-F-IP67 - 1653744

Telaio da incasso, IP67, per sistema Freenet, per sezione di montaggio tonda, con guarnizione, senza viti di
fissaggio, colore: grigio

 
 

Telaio da incasso - VS-A-F-IP67-BK - 1658668

Telaio da incasso, IP67, per sistema Freenet, per sezione di montaggio tonda, con guarnizione, senza viti di
fissaggio, colore: nero

 
 

Telaio da incasso - VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - 1405358

Telaio da incasso RJ45, IP67, per bloccaggio Push-pull, metallo, per sistema Freenet, per sezione di montaggio
rettangolare, con guarnizione, senza viti di fissaggio

 
 

Telaio da incasso - VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - 1405222

Telaio da incasso RJ45, IP 67, per bloccaggio Push-Pull, metallo, per sistema Freenet, per sezione di montaggio
rotonda, con guarnizione
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Accessori

Telaio da incasso - VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - 1608197

Telaio da incasso RJ45, IP67, per bloccaggio Push-pull, plastica, per sistema Freenet, per sezione di montaggio
rettangolare, con guarnizione, senza viti di fissaggio
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