Produktdatenblatt XUDA1PSML2

Technische Daten Optoel. Sensor, XUD, m. Anschlussleitung, PVC,
PNP-Transistorausgang

Verfligbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie

OsiSense XU

Name der Reihe

Anwendungen Montageanlagen

Photoelektronischer Detektor fiir
spezielle Anwendungen

Objekt

Bezeichnung des Sensors

Zusatzmerkmale

XUD

Typ des elektronischen Sensors

Optoelektronischer Sensor

Sensorausfiihrung Glasfaserausfiihrung
Gehausematerial PBT
Verdrahtungstechnik 3-drahtig

Art des Hilfsspannungsversorgung DC

Typ des Ausgangssignals Digital

Ausgangstyp Transistor

Funktion digitaler Ausgang 18/10 programmierbar
Digitaler Ausgang PNP

Elektrische Verbindung Kabel

Kabelldnge 2m

Kabelmaterial PVC

Status-LED

Nennhilfsspannung [UH,nom]

1 LED rot Instabilitat
1 LED gelb Ausgangsstatus

12...24 V DC Verpolungsschutz

Versorgungsspannungsgrenzen

10.8...26.4 V DC

Leistungsaufnahme

<= 50 mA (keine Last)

Schaltleistung in mA

Maximaler Spannungsabfall

<= 100 mA Uberlastschutz
<= 100 mA Kurzschlussschutz

<=2V geschlossen

Taktfrequenz <=1kHz
Zusatzausgang Ohne

Bereitschaftsverzdgerung <120 ms
Verzdgerungsansprechzeit <0,5ms
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Verzbégerungszeit Ausschaltzeit

<0,5ms

Produktkompatibilitat

Glasfaser-Lichtleiter oder Kunststoff-Lichtleiter @ 1 mm oder 2,2 mm

Einrichten Empfindlichkeitseinstellung mit Teach-in-Modus
Objektivmaterial PMMA
Tiefe 10 mm
Hoéhe 65 mm
Breite 40 mm
Produktgewicht 0,04 kg
Montage
Emission Rot
Interferenzschutz Ohne
Produktzertifizierungen CE
cULus

Schutzart (IP)

IP64 IEC 529 optic fiber @ 1 mm
IP65 IEC 529 optic fiber @ 2 mm

Umgebungstemperatur bei Betrieb

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-10-55 °C
-30-70 °C

Vibrationsfestigkeit 7 gn 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
+/-0.5mm 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
Stol¥festigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Nachhaltigkeit
ROHS Konform
Iﬂ_“SChneider—EIectric—Konformitétserklérung
REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Uber dem Schwellwert

Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert

Vertragliche Gewahrleistung

Periode

18 Monate



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=873308&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=873308&lang=de-de

