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Nenndaten

Typ 422J/2HP

Nennspannung V 12

Nennspannungsbereich V 8 .. 13,8

Drehzahl min-1 14,400

Leistungsaufnahme W 7,9

Min. Umgebungstemperatur °C -20

Max. Umgebungstemperatur °C 70

Volumenstrom m3/h 40

Schallleistungspegel B 6,9
mb = Max. Belastung · mw = Max. Wirkungsgrad · fb = Freiblasend · kv = Kundenvorgabe · kg = Kundengerät
Änderungen vorbehalten
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DC-Axialventilator422J/2HP

Technische Beschreibung

Allgemeine Beschreibung Sehr drucksteife Kennlinie für hohen Volumenstrom bei hohem Gegendruck.
Geringeres Betriebsgeräusch bei hohem Gegendruck.
Standardmäßig mit PWM Steuereingang und Tachosignal.
Weitere Ein- und Ausgänge auf Anfrage.

Masse 0,044 kg

Abmessungen 40 x 40 x 28 mm

Bestell-Nr. 422J/2HP

Förderrichtung Über Stege blasend

Drehrichtung Links, auf Rotor gesehen

Lebensdauer L10 bei 40 °C 60000 h

Lebensdauer L10 bei max.
Temperatur

30000 h

Anschlussleitung Anschluss über Einzellitzen
AWG28, UL1061, abisoliert und verzinnt
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DC-Axialventilator422J/2HP

Kennlinien
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