Terminales redondos Eﬂg

CARACTERISTICA

S
terminal de anillo aislado RS
Material del cuerpo ~ =
de cobre para alta PrO, tamano de tornI"O
conductividad y fécil . . ~
crimpado prisionero M4, tamano de
cable de 1,5 mm? a 2,5 mm?,
Estafiado para aZUI

resistencia a la
corrosion

Resistencia afiadida
y excelente
conductividad

Aislamiento de
vinilo para

aislamiento eléctrico
y proteccién de
terminal

Aislamiento con
codigo de colores
para facilitar la
identificacion del
tamafo del terminal

Entrada de
aislamiento

ampliada para

facilitar la insercion B ) .
del cable Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan

piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

RS Pro presenta un terminal redondo de crimpado aislado de alta calidad, también conocido como
conector de anillo o lenglieta de cable. Los terminales de crimpado redondos se utilizan para
conectar un cable eléctrico o cable a un tornillo prisionero o un poste en un componente eléctrico,
como un terminal de bateria. Este terminal de anillo esta fabricado de cobre altamente conductivo y,
a continuacion, estaflado para maxima conductividad eléctrica y resistencia a la corrosion. Un
aislamiento de vinilo con cédigo de colores proporciona proteccion al terminal y ayuda a una
identificacion rapida del tamafio del terminal. Una vez correctamente engarzado en un cable o cable
este anillo el terminal proporciona una conexion eléctrica segura y fiable .

Especificaciones

Aislamiento

Material aislante

Color

Material de contacto
Chapado de los contactos
Tamarfo de vastago

Aplicacion

Especificaciones

Aislada
Vinilo
Azul
Cobre
Estafio
M4

Amplia gama de sectores para conectar cables a
componentes eléctricos. Las aplicaciones incluyen
cableado en sistemas de control industrial y maquinas
industriales, aplicaciones de automocion, equipos de
comunicacion, fuentes de alimentacion y
electrodomesticos.

Potencia eléctrica maxima
Corriente eléctrica maxima

105 °C, 600 VOLTIOS MAX.
16 AWG: 18A, 14 AWG: 30A
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Especificaciones mecanicas

Grosor 0.8mm
Longitud total 22.8mm
Diametro del anillo interior 4.3mm
Diametro del anillo exterior 8.5mm
Tamafio maximo de cable 2.5mm"2
Tamafo minimo de cable 1.5mm~"2
Tamafio maximo del cable (AWG) 14 AWG
Tamafo de cable minimo (AWG) 16AWG

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento

maxima; 90 °C 150 °C.
Cumplimiento/Certificaciones UL
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MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
AWG.|16]14
AMP. \18 30
MAXIMUM ELECTRICAL RATING: 105°C 600 VOLTS MAX.

INSULATION MATERIAL: VINYL
INSULATION COLOR: 16-14AW.G.: BLUE num—m

TERMINAL MATERIAL: COPPER
WIRE ITEM NO. STUD SIZE DIMENSION inch(mm)
RANGE
BRAZED BUTTED d2 w F L E D | di T
%Wmf SEAM SEAM
16-14 613-9508 #8 [0.169/0.335(0.307|0.898/0.433|0.177/0.091(0.031
AW.G. 43 | 85 | 78 | 228 | 11 |4500| 2.3 | 08
1.5-2.5 ]
mm? |
Stud Repl t
Wire Size | Colour . TE ey Sennm
Size Stock Number
0.5to1.5mm2 Red M4 613-9249
1.5t0 2.5 mm2 Blue M4 613-9508
1.5t0 2.5 mm?2 Blue M5 613-9312
4106 mm2 Yellow M6 613-9413
0.5t01.5mm?2 Red M4 613-9479
1.5t0 2.5 mm2 Blue M4 613-9435
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