Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FORORDNING (EU) 2019/2013 vad géller energimérkning av

elektroniska bildskarmar

Parameter Parametervarde och preci- | Enhet
sion
1. | Leverantérens namn eller varumarke. Legamaster
Leverantdrens adress. Public Contact,
Kwinkweerd 62, 7240 AC
Lochem Lochem Gelder-
land, NL
Modellbeteckning EVP-6500
Energieffektivitetsklass fér SDR (Standard Dynamic C
Range)
Effektbehov i palage for SDR 99,0 | W
Energieffektivitetsklass fér HDR (High Dynamic e.t.
Range)
6. | Effektbehov i palage for HDR, om sadan finns et. | W
7. | Effektbehov i franlage, i tillampliga fall 0,0 | W
8. | Effektbehov i standbylage, i tillampliga fall 05| W
9. | Effektbehov i natverksanslutet standbylage, i 05| W
tillampliga fall
10. | Kategori av elektronisk bildskarm Datorskarm
11. | Hojd-breddférhallande 16 : 9
12. | Skarmuppldsning 3840 X 2160 pixels
13. | Skarmdiagonal 165,0 | cm
14. | Skarmdiagonal 65 | tum
15. | Synlig bildskdarmsarea 116,3 | dm?
16. | Bildskarmsteknik LED LCD
17. | Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillganglig Ja
18. | Sensor for taligenkanning tillganglig Nej
19. | Narvarosensor tillganglig Ja
20. | Bilduppdateringsfrekvens (standard) 60 | Hz
21. | Minsta garanterad tillgang till uppdateringar av fast 2 | Ar
programvara och annan programvara (fran och med
den dag da utslappandet pa marknaden upphor)
22. | Minsta garanterad tillgang till reservdelar (fran och 3| Ar
med den dag da utslappandet pa marknaden upp-
hor)
23. | Minsta garanterade produktsupport 5| Ar
Kortaste giltighetsperiod for leverantérens garanti 3| Ar
24. | Typ av stromforsoérjning (nataggregat) Internt
25. | Ej standardiserat externt ndtaggregat (som finns med i férpackningen)
i -
ii | Ingdende spanning -V
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jii |Utgéendespénning -V

26. | Standardiserat externt nataggregat (eller lampligt sddant om det inte finns med i produktens
forpackning)

I -

ii | Krav pa utgaende spanning -V
i | Krav pa utgaende stromstyrka (minimum) -1 A
iv | Krav pa strommens frekvens - | Hz

Modell utslappt pa unionsmarknaden fran 22/12/2025.

EPREL-registreringsnummer: 2522137 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2522137

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 8713797114103

Leverantor: Legamaster International BV (Tillverkare) Webbplats: www.legamaster.com
CKundsupport:
Namn: Public Contact Webbplats: www.legamaster.com
E-postadress: info@legamaster.com Telefon: (+31) (0)573-713000
Adress:

Kwinkweerd 62
7240 AC Lochem
Nederlanderna
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